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Rシリーズ  穴加工料金¥０！ ▶7005ページ

お値引き
10面以上
5%

RoHS

外形図 （単位：mm）
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詳細図A
E3～E5の場合：X=5
E6～E10の場合：X=10
4ヶ所同寸法

・ 塗装がないためベンダーの折り曲げ痕がみえる
場合があります
・ 加工断面は時間の経過により黒変色することが
あります
・ 高耐食溶融めっき鋼板は特性上、溶接加工には
向きません
・ ステンレスタイプのヘアラインの向きは指定でき
ません

●無塗装、錆にくい材質です。
●電気抵抗が低く、導電性があります。

低価格 曲げの長い2方向曲げパネ
ルです

フリー
サイズ

Web
ボックス スチール ステンレス

納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜、祝日を含みま
せん。詳細な出荷日はb7551ページ
を参照ください。

出荷日
１～5台 3日目
6台 都度見積

非在庫品

穴加工
同納期
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■ＲNKDA16
D WH 100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800

51～100

50～100  ¥1,400  ¥1,760  ¥1,920  ¥2,050  ¥2,170  ¥2,780  ¥2,920 

101～200  ¥1,570  ¥2,020  ¥2,240  ¥2,430  ¥2,620  ¥3,300  ¥3,590 

201～300  ¥2,060  ¥2,340  ¥2,640  ¥3,000  ¥3,280  ¥4,060  ¥4,340 

301～400  ¥2,670  ¥3,020  ¥3,530  ¥3,900  ¥4,270  ¥5,280  ¥5,760 

401～500  ¥2,900  ¥3,440  ¥3,940  ¥4,530  ¥5,000  ¥5,960  ¥7,250 

501～600  ¥3,140  ¥3,760  ¥4,340  ¥5,050  ¥5,610  ¥6,860  ¥8,130 

601～700  ¥3,400  ¥4,140  ¥4,910  ¥5,560  ¥6,410  ¥7,560  ¥9,020 

701～800  ¥4,250  ¥4,940  ¥5,830  ¥6,770  ¥7,520  ¥8,280  ¥10,350 

801～900  ¥4,490  ¥5,430  ¥6,250  ¥7,300  ¥8,130  ¥9,400  ¥11,270 

901～1000  ¥5,170  ¥6,310  ¥7,310  ¥8,560  ¥10,030  ¥11,110  ¥12,200 

■RNKDA23
D WH 100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800

51～100

50～100 ¥1,470 ¥1,880 ¥2,050 ¥2,210 ¥2,370 ¥3,020 ¥3,170

101～200 ¥1,700 ¥2,220 ¥2,500 ¥2,740 ¥2,990 ¥3,720 ¥4,090

201～300 ¥2,300 ¥2,660 ¥3,050 ¥3,530 ¥3,920 ¥4,780 ¥4,900

301～400 ¥2,990 ¥3,470 ¥4,120 ¥4,640 ¥5,140 ¥5,560 ¥6,100

401～500 ¥3,310 ¥4,040 ¥4,710 ¥5,500 ¥6,150 ¥7,280 ¥7,790

501～600 ¥3,630 ¥4,470 ¥5,280 ¥6,220 ¥7,000 ¥8,520 ¥8,880

601～700 ¥3,990 ¥4,990 ¥6,060 ¥6,960 ¥7,730 ¥9,080 ¥9,960

701～800 ¥4,940 ¥5,940 ¥7,150 ¥8,430 ¥9,030 ¥10,040 ¥11,570

801～900 ¥5,280 ¥6,590 ¥7,740 ¥9,180 ¥9,870 ¥11,530 ¥12,720

901～1000 ¥6,150 ¥7,730 ¥9,130 ¥9,450 ¥11,220 ¥12,530 ¥13,860

■RUKDA15
D W

H 100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800

51～100

50～100 ¥3,690 ¥4,080 ¥4,300 ¥4,660 ¥5,020 ¥5,380 ¥5,750

101～200 ¥4,550 ¥5,180 ¥5,570 ¥6,170 ¥6,760 ¥7,370 ¥7,970

201～300 ¥5,410 ¥6,300 ¥6,850 ¥7,680 ¥8,520 ¥9,340 ¥10,180

301～400 ¥8,260 ¥8,450 ¥8,670 ¥9,570 ¥10,360 ¥11,570 ¥12,570

401～500 ¥9,230 ¥9,550 ¥10,150 ¥10,760 ¥11,980 ¥13,420 ¥14,640

501～600 ¥9,820 ¥11,370 ¥13,120 ¥13,830 ¥14,870 ¥15,270 ¥16,700

601～700 ¥10,520 ¥12,540 ¥14,330 ¥15,460 ¥16,870 ¥17,110 ¥19,000

701～800 ¥11,440 ¥13,730 ¥16,030 ¥17,310 ¥18,580 ¥19,190 ¥21,060

801～900 ¥12,350 ¥14,900 ¥17,480 ¥18,930 ¥20,320 ¥21,040 ¥23,130

901～1000 ¥13,270 ¥16,110 ¥18,930 ¥20,580 ¥21,650 ¥22,900 ¥25,220

■RUKDA20
D W

H 100～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800

51～100

50～100 ¥4,000 ¥4,480 ¥5,090 ¥5,360 ¥5,820 ¥6,290 ¥6,750

101～200 ¥5,120 ¥5,950 ¥6,900 ¥7,410 ¥7,940 ¥8,690 ¥9,460

201～300 ¥6,240 ¥7,410 ¥8,690 ¥9,480 ¥10,240 ¥11,310 ¥12,390

301～400 ¥9,450 ¥8,590 ¥10,250 ¥11,430 ¥12,480 ¥14,000 ¥15,300

401～500 ¥10,710 ¥9,860 ¥11,450 ¥13,030 ¥14,630 ¥16,450 ¥18,030

501～600 ¥9,240 ¥11,130 ¥13,010 ¥18,200 ¥17,000 ¥18,880 ¥20,770

601～700 ¥10,210 ¥12,400 ¥14,570 ¥20,750 ¥19,150 ¥18,950 ¥21,090

701～800 ¥11,200 ¥13,650 ¥16,120 ¥23,010 ¥19,120 ¥21,320 ¥23,510

801～900 ¥12,170 ¥14,920 ¥17,690 ¥18,380 ¥21,030 ¥23,490 ¥25,950

901～1000 ¥13,630 ¥16,200 ¥19,270 ¥20,040 ¥22,960 ¥25,680 ¥28,400
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パネルタイプ

RUKDA

W D E穴H

234 89 E3567
穴加工無し

※穴加工ありはWeb設計ボックスサイトb7541ページをご利用願います。

【E穴サイズ表】
四隅の取り付け用穴（E穴）加工サイズは下表より選択して下さい。
記号 E3 E4 E5 E6 E8 E10 EN
サイズ φ3.2 φ4.2 φ5.2 φ6.2 φ8.5 φ10.5 穴なし

RoHS フリーWeb

無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス 塗装　スチール無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス無塗装　高耐食溶融めっき鋼板・ステンレス

Rシリーズパネル・２方向深曲げ型 Fシリーズパネル・２方向深曲げ型RシリーズRシリーズパネル・２方向深曲げ型
Plate with two side bend Plate with two side bend

W

D

4-E穴

H

シリーズ名 材質 板厚t
RNKDA16 高耐食溶融めっき鋼板

（Zn-Al-Mg合金めっき鋼板）
1.6mm

RNKDA23 2.3mm
RUKDA15 ステンレスSUS304

表面処理：ヘアライン
1.5mm

RUKDA20 2.0mm
サイズ 範囲 単位
W（幅） 100～800mm 1mm間隔
H（高さ） 50～1000mm 1mm間隔
D（奥行） 51～100mm 1mm間隔

穴加工について
b7125ページ

機器取付有効寸法
b7123ページ






