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D 　　　　　　W　
　H 50～100 101～200 201～300 301～400 401～500

50～100

50～100 ¥8,730 ¥10,240 ¥11,900 ¥13,590 ¥15,100
101～150 ¥9,590 ¥11,190 ¥13,040 ¥15,160 ¥16,930
151～200 ー ¥12,130 ¥14,190 ¥16,710 ¥18,790
201～250 ー ¥13,300 ¥15,330 ¥18,280 ¥20,640
251～300 ー ¥14,270 ¥16,480 ¥19,850 ¥22,450
301～350 ー ¥15,340 ¥17,650 ¥21,440 ¥24,330
351～400 ー ¥16,370 ¥18,790 ¥23,000 ¥26,190

101～150

50～100 ¥9,250 ¥10,930 ¥12,760 ¥14,600 ¥16,110
101～150 ¥10,140 ¥11,770 ¥14,000 ¥16,240 ¥17,700
151～200 ー ¥12,600 ¥15,240 ¥17,850 ¥19,280
201～250 ー ¥14,190 ¥16,480 ¥19,480 ¥20,880
251～300 ー ¥15,240 ¥17,760 ¥21,130 ¥22,470
301～350 ー ¥16,300 ¥19,020 ¥22,740 ¥24,470
351～400 ー ¥17,360 ¥20,270 ¥24,370 ¥25,650

151～200

50～100 ¥9,540 ¥11,280 ¥13,310 ¥15,360 ¥16,840
101～150 ¥10,390 ¥12,540 ¥14,620 ¥16,600 ¥18,800
151～200 ー ¥13,800 ¥15,940 ¥18,420 ¥20,760
201～250 ー ¥14,800 ¥17,270 ¥20,280 ¥22,730
251～300 ー ¥15,940 ¥18,570 ¥22,020 ¥24,680
301～350 ー ¥17,070 ¥19,900 ¥23,740 ¥26,670
351～400 ー ¥18,160 ¥21,240 ¥25,450 ¥28,650

201～250

50～100 ¥10,480 ¥12,280 ¥14,360 ¥15,870 ¥17,680
101～150 ¥11,570 ¥13,250 ¥15,360 ¥17,480 ¥20,130
151～200 ー ¥14,240 ¥16,540 ¥19,110 ¥22,590
201～250 ー ¥15,250 ¥17,710 ¥20,710 ¥25,040
251～300 ー ¥16,190 ¥18,910 ¥22,340 ¥27,190
301～350 ー ¥17,160 ¥20,100 ¥23,960 ¥29,070
351～400 ー ¥19,020 ¥21,270 ¥25,560 ¥30,990

251～300

50～100 ¥11,330 ¥13,020 ¥15,510 ¥17,360 ¥19,400
101～150 ¥12,360 ¥14,540 ¥16,910 ¥19,130 ¥21,390
151～200 ー ¥15,650 ¥18,310 ¥20,900 ¥23,390
201～250 ー ¥17,040 ¥19,730 ¥22,670 ¥25,370
251～300 ー ¥18,140 ¥21,130 ¥24,440 ¥27,370
301～350 ー ¥19,240 ¥22,530 ¥26,220 ¥29,370
351～400 ー ¥20,070 ¥23,910 ¥28,000 ¥31,370

301～350

50～100 ¥11,960 ¥14,040 ¥16,080 ¥18,480 ¥20,040
101～150 ¥13,000 ¥15,130 ¥17,650 ¥20,190 ¥22,020
151～200 ー ¥16,200 ¥18,910 ¥21,910 ¥24,020
201～250 ー ¥17,300 ¥20,340 ¥23,620 ¥26,000
251～300 ー ¥18,390 ¥21,760 ¥25,340 ¥28,000
301～350 ー ¥19,480 ¥23,170 ¥27,070 ¥29,990
351～400 ー ¥20,620 ¥24,540 ¥28,760 ¥31,990

351～400

50～100 ¥12,600 ¥14,300 ¥16,400 ¥18,790 ¥20,390
101～150 ¥13,530 ¥15,400 ¥17,800 ¥20,500 ¥22,370
151～200 ー ¥16,510 ¥19,200 ¥22,220 ¥24,370
201～250 ー ¥17,600 ¥20,600 ¥23,930 ¥26,360
251～300 ー ¥18,710 ¥22,000 ¥25,640 ¥28,360
301～350 ー ¥19,820 ¥23,400 ¥27,340 ¥30,360
351～400 ー ¥20,900 ¥24,840 ¥29,070 ¥32,360

ミスミの簡単穴加工サービス

Web設計ボックス 24時間見積可能！
見積方法は？7541ページ①ログイン・設計 ②型式発行 ③ご注文

当ページの商品はWeb見積対応商品となっております。Web設計ボックスでお見積ください。

メール＆FAX見積 お客様の穴加工図面をお見積！
詳しくは、7549ページ①見積依頼 ②型式回答 ③ご注文

当ページの商品はメール＆FAX見積の対応商品となっております。ボックス見積センターへご送付ください。

「－」部は製作不可です。



機器取付有効寸法 単位（ｍｍ）

一般公差
寸法範囲 公差
0～5未満 ±0.2
5～30未満 ±0.3
30～100未満 ±0.5
100～500未満 ±0.7
500以上 ±1.0

APMCシリーズ b7453ページ
外形図・詳細図
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2-Ø4吊穴
前ｶﾊﾞｰに加工
ｺﾉ面ﾉﾐ

2-Ø4吊穴
後ｶﾊﾞｰに加工
ｺﾉ面ﾉﾐ
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W/2
（W200～500ﾉ時）

※W200～500ﾉ時ﾋﾞｽ止ﾒ

※W200～500ﾉ時ﾋﾞｽ止ﾒ
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Ø4吊穴
後ｶﾊﾞｰに加工
裏面に加工

Ø4吊穴
前ｶﾊﾞｰに加工
ｺﾉ面ﾉﾐ

D

22

1

10

2

一般公差
寸法範囲 公差
0～5未満 ±0.2
5～30未満 ±0.3
30～100未満 ±0.5
100～500未満 ±0.7
500以上 ±1.0

注1)　W50～199　皿小ネジ小頭M3×5　8個
　　 　W200～500　皿小ネジ小頭M3×6　12個
注2)　部番10は本体がシルバー色の場合　三価ホワイト
　　　本体が黒色・クリーム色・E色の場合　三価ブラック

単位（ｍｍ）
部番 図名（部品名） 数量 材質 備考
1 本体 2 A1050P-H24 t1.5
2 前後カバー 2 A1050P-H24 t1.5
10 皿小ネジ小頭M3×5 12 SWCH 三価ホワイトor三価ブラック
22 貼付ゴム足 4 天然ゴム、黒色 t4.0
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APMCシリーズAPMCシリーズ b7453ページAPMCシリーズ
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アルミパネル固定型アルミパネル固定型
Aluminum Panel Settled Type
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固定サイズ
コントロール
ボックス
固定サイズ
中継・端子台
ボックス

穴加工
見積方法

出荷日
カレンダー

ボックス
セレクション
ガイド

7465

Rシリーズ
案内

Fシリーズ
案内

ボックス
アクセサリ
案内
Rシリーズ
スチール
ボックス
Ｒシリーズ
ステンレス
ボックス
Ｒシリーズ
アルミ
ボックス
Fシリーズ
自立盤
ボックス
Fシリーズ
制御盤
ボックス
Fシリーズ
制御盤ボックス
カラータイプ
Fシリーズ
ノイズ対策
ボックス

Fシリーズ
中継ボックス

Fシリーズ
ステンレス
ボックス
Fシリーズ
アルミコントロール
ボックス
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タップ穴加工
サイズ 加工単価 板厚

M3 ¥160 ｔ 1.5以上

M4 ¥160 ｔ 2.0以上

バーリング加工
サイズ 加工単価 板厚

M3 ¥200 ｔ 1.0

M4 ¥200 ｔ 1.0

M5 ¥200 ｔ 1.0、ｔ 1.5、
ｔ 1.6、t 2.0

M6 ¥200 ｔ 1.0

丸穴サイズ サイズ指定単位 公差範囲（mm） 加工単価

2mm～5mm 0.1mm ＋0.2
－0.5 ¥70

5.1～30mm 0.1mm ＋0.3
－0.6 ¥110

30.1～100mm 0.1mm ＋0.5
－0.8 ¥170

101mm～ 1mm ＋0.7
－1.0 ¥310

丸穴加工

5～50 51～100 101～200 201～300 301～400

5～50 ¥160 ¥190 ¥250 ¥300 ¥360

51～100 ¥190 ¥220 ¥270 ¥330 ¥390

101～200 ¥250 ¥270 ¥330 ¥390 ¥440

201～300 ¥300 ¥330 ¥390 ¥440 ¥500

301～400 ¥360 ¥390 ¥440 ¥500 ¥540

サイズ単位：mm

角穴加工
角穴サイズ
（mm） ～5.0 5.1～30 30.1～100 101～150

公差範囲（mm） ＋0.2
－0.5

＋0.3
－0.6

＋0.5
－0.8

＋0.7
－1.0

基本料金 ¥1,000

追加工基本料金

※ほんの一例です。

その他の穴
レーザー加工にて様々な部品穴、異形穴に対応いたします。

例えば・・・

※公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
※ 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を開けて
ご設計ください。

穴加工に関してのご注意穴加工に関してのご注意追加工基本料金 穴加工に関してのご注意穴加工に関してのご注意

穴加工単価穴加工単価穴加工単価穴加工単価穴加工単価穴加工単価

アルミコントロールボックス　ASHK/ASH/APMC/ACHK/ACH　用アルミコントロールボックス　ASHK/ASH/APMC/ACHK/ACH　用
F-series Aluminium Control Box




