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Q電磁弁5ポートベース配管型

 CADデータフォルダ名：55_Cylinders

型式 ベ－ス＋電磁弁のみ指定 M5タイプ Rc1/8タイプ 電磁弁
単体
質量
（g）

M5タイプ Rc1/8タイプ
1～12連

L K
ベ－ス
質量
（g）

L K
ベ－ス
質量
（g）

￥ベ－ス
基準単価

￥電磁弁 追加基準単価
￥ベ－ス
基準単価

￥電磁弁　追加基準単価

Type 連数 電磁弁
種類

電磁弁
電圧（V） S（シングル）D（ダブル） S（シングル）D（ダブル）

（ベ－ス＋電磁弁）
MSSY（M5）
MSMY（Rc1/8）

（ベース単体）
MSSYB（M5）
MSMYB（Rc1/8）

1

S（シングル）
D（ダブル）

A（DC24V）
B（AC100V）
C（AC200V）

30 42 140 32 42 217

（M5）
シングル68
ダブル80

（Rc1/8）
シングル68
ダブル87

2,250 

5,960 7,650 

2,370

6,300 8,950

2 47 59 203 49.5 59.5 303 2,900 3,130
3 64 76 266 67 77 387 3,560 3,940
4 81 93 329 84.5 94.5 474 4,240 4,790
5 98 110 392 102 112 558 4,930 5,640
6 115 127 455 119.5 129.5 640 5,650 6,500
7 132 144 518

－ － －

5,930

－

8 149 161 581 6,560
9 166 178 644 7,350

10 183 195 707 7,990
11 200 212 770 8,620
12 217 229 833 9,260

Order
注文例

型式 － 1連 － 2連 － 3連 － 4連 － … － 12連
MSSY12
MSMY3
MSSYB6

－
－

SA
SA

－
－

DA
DA

－
－

DC
DC

－ SB － … － DB

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数 量 1～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5％ お見積り

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

（価格計算例）MSSY3－SA－DA－DC 
ベース基準単価 3,560 ＋ SA 5,960 ＋ DA 7,650 ＋ DC 7,650＝￥24,820

・MSSY・MSMYはベースと電磁弁（ソレノイドバルブ）を組み立てて出荷致します。
・MSSYB・MSMYBはベース単体となります。左ページのベース配管型電磁弁と 組み合わせてご使用頂けます。
 （組立はお客様手配となります。）
・基本仕様・流量特性・断面構造図は左ページをご参照ください。
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PR1 R2

Q部品構成図（MSSY・MSMY）
品番 名称 M材質
1 ベ－ス A6061
2 ガスケット NBR
3 取付ビス SS400

ニッケルメッキ4 プラグ

Q部品材質表

Delivery
出荷日

●MSSY・MSMY

5
●MSSYB・MSMYB

翌日出荷D P.99
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
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連数２以上の場合連数１の場合

2－Rc1/8

2×連数－Rc1/8

4－φ4.5

Ａ Ａ
ＢＢ

Ａ Ａ
ＢＢ

……

SOL．a

SOL．b

連数
３２１

Ｒ２Ｒ１ Ｐ
プラグ

ＢＡ

シングルソレノイド

ダブルソレノイド

ＢＡ
ＳＯＬ．ａ ＳＯＬ．ｂ

Ｒ２Ｒ１Ｐ

16.5 16.5

33.5

60

16.5 16.5

33.5

60

（
4.
3）

56
.5

14

（
4.
3）

56
.5

14

56 56

112

26 56

82

6151717156

33
.5

60 16

L

17･･･ 171717.9

17･･･ 171726.4

K

15

7.
520
.528

（
4.
3）

56
.5

15

（
4.
3）

7.
520
.528

56
.5

17.9

26.4

42

●M5タイプ ●Rc1/8タイプ

B

R2 P R1

R2 P R1

A

B A

SOL.a SOL.b

ダブルソレノイド

プラグ

シングルソレノイド

2×3－Rc1/8

ＰＲ１ Ｒ２

シングルソレノイド
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SOL．b

連数
321
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MSSY （M5タイプ用ベース＋電磁弁） MSMY （Rc1/8タイプ用ベース＋電磁弁）

MSSYB （M5タイプ用ベース単体） MSMYB （Rc1/8タイプ用ベース単体）

●搭載電磁弁の配列と選定順
●Rc1/8タイプ

●Rc1/8タイプ●M5タイプ

●M5タイプ

L
K

55
21 17.5

32
.8

6820
29

24
.8

連数

4ーφ4.5

SOL. a

1 2 3……

SOL. b

Ａ Ａ
Ｂ Ｂ

2 ×＜連数＞ーRc1/416.6

19
27.5

17.5 17.5 17.5
17.517.517.5

10 27
.5 38

70
.2

5

2×3ーRc1/4 20
39

20

61.8 33.8

17
.6

eM5タイプとRc1/8タイプは
　ソレノイドの位置が逆になります。

ページ下部、赤字部分を修正
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55

Q電磁弁5ポートベース配管型

 CADデータフォルダ名：55_Cylinders

型式 ベ－ス＋電磁弁のみ指定 M5タイプ Rc1/8タイプ 電磁弁
単体
質量
（g）

M5タイプ Rc1/8タイプ
1～12連

L K
ベ－ス
質量
（g）

L K
ベ－ス
質量
（g）

￥ベ－ス
基準単価

￥電磁弁 追加基準単価
￥ベ－ス
基準単価

￥電磁弁　追加基準単価

Type 連数 電磁弁
種類

電磁弁
電圧（V） S（シングル）D（ダブル） S（シングル）D（ダブル）

（ベ－ス＋電磁弁）
MSSY（M5）
MSMY（Rc1/8）

（ベース単体）
MSSYB（M5）
MSMYB（Rc1/8）

1

S（シングル）
D（ダブル）

A（DC24V）
B（AC100V）
C（AC200V）

30 42 140 32 42 217

（M5）
シングル68
ダブル80

（Rc1/8）
シングル68
ダブル87

2,250 

5,960 7,650 

2,370

6,300 8,950

2 47 59 203 49.5 59.5 303 2,900 3,130
3 64 76 266 67 77 387 3,560 3,940
4 81 93 329 84.5 94.5 474 4,240 4,790
5 98 110 392 102 112 558 4,930 5,640
6 115 127 455 119.5 129.5 640 5,650 6,500
7 132 144 518

－ － －

5,930

－

8 149 161 581 6,560
9 166 178 644 7,350

10 183 195 707 7,990
11 200 212 770 8,620
12 217 229 833 9,260

Order
注文例

型式 － 1連 － 2連 － 3連 － 4連 － … － 12連
MSSY12
MSMY3
MSSYB6

－
－

SA
SA

－
－

DA
DA

－
－

DC
DC

－ SB － … － DB

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.99

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数 量 1～4 5～10 11～
値引率 基準単価 5％ お見積り

E 表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

（価格計算例）MSSY3－SA－DA－DC 
ベース基準単価 3,560 ＋ SA 5,960 ＋ DA 7,650 ＋ DC 7,650＝￥24,820

・MSSY・MSMYはベースと電磁弁（ソレノイドバルブ）を組み立てて出荷致します。
・MSSYB・MSMYBはベース単体となります。左ページのベース配管型電磁弁と 組み合わせてご使用頂けます。
 （組立はお客様手配となります。）
・基本仕様・流量特性・断面構造図は左ページをご参照ください。
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Q部品構成図（MSSY・MSMY）
品番 名称 M材質
1 ベ－ス A6061
2 ガスケット NBR
3 取付ビス SS400

ニッケルメッキ4 プラグ

Q部品材質表

Delivery
出荷日

●MSSY・MSMY

5
●MSSYB・MSMYB

翌日出荷D P.99
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
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●M5タイプ ●Rc1/8タイプ
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MSSY （M5タイプ用ベース＋電磁弁） MSMY （Rc1/8タイプ用ベース＋電磁弁）

MSSYB （M5タイプ用ベース単体） MSMYB （Rc1/8タイプ用ベース単体）

●搭載電磁弁の配列と選定順
●Rc1/8タイプ

●Rc1/8タイプ●M5タイプ
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2×3ーRc1/4 20
39
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eM5タイプとRc1/8タイプは
　ソレノイドの位置が逆になります。


