
型番

MC7G700-A

サイズ

フリー

色

キナリ

ゲージ

7

￥ミスミ
通常価格

288

【エコノミーシリーズ】
特紡軍手厚手７ゲージ　７００ｇ
（プレミアムコットン）
●材質：ポリエステル・綿

￥24 

在庫品

プレミアムコットンを使用している
ため、丈夫で耐久性に優れています

1袋単位 12双入

ミスミ

型番

MTGLV-LV5-M
MTGLV-LV5-L

サイズ

M
L

全長
(cm)
約23
約24

中指長
(cm)
約8.3
約8.5

手の平周り
(cm)
約21.5
約24

￥ミスミ
通常価格

647647

【エコノミーシリーズ】
耐切創手袋レベル5
手のひらコーティング
●材質：HPPE（超高分子量ポリエチレン繊維）
　手のひらニトリルゴムコーティング
●耐切創レベル：5（EN388に準拠）　●包装：1組/袋

￥647

在庫品

耐切創レベル5(EN388に準拠した試験)
高強度ポリエチレン糸を使用して、

1袋単位

ミスミ

型番

MHGLV-500

材質

アラミド繊維

裏地
材質
綿

耐熱温度
(℃)
500

￥ミスミ
通常価格
5,000

【エコノミーシリーズ】
耐熱手袋

￥5,000

在庫品

耐熱温度500℃、最大で
15秒間の使用が可能です

1袋単位

ミスミ

型番

MGLV-PVC-M
MGLV-PVC-L

サイズ

M
L

色

ブルーブルー

￥ミスミ
通常価格

247247

【エコノミーシリーズ】
耐油・耐溶剤手袋
●使用用途：耐油・耐溶剤　●裏地材質：綿

￥247

在庫品

すべり止め加工でグリップ力が
アップし作業効率を高め、
快適な裏地で疲れにくいです

1袋単位

ミスミ

型番

MACGLN-S
MACGLN-M
MACGLN-L

サイズ

S
M
L

色

グレーグレーグレー

￥ミスミ
通常価格

1,0401,0401,040

【エコノミーシリーズ】
カーボン繊維配合
静電気防止手袋
●材質：ポリエステル、カーボン繊維

￥104

在庫品

伸縮性があり、抜群のフィット感!
カーボン繊維配合で作業中の
静電気を防止します

1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MCIC-M

サイズ

M

全長
(cm)
約22.5

中指長
(cm)
約8

手の平周り
(cm)
約18.8

￥ミスミ
通常価格

408

【エコノミーシリーズ】
品質管理用手袋
●材質：綿

￥34

在庫品

フィット感があり、細かな作業も
しやすい品質管理用手袋です。
綿100％で吸汗性に優れています

1袋単位 12双入

ミスミ

型番

MCIT-M

サイズ

M

全長
(cm)
約21.5

中指長
(cm)
約8

手の平周り
(cm)
約19.4

￥ミスミ
通常価格

420

【エコノミーシリーズ】
作業用手袋
●材質：綿

￥35 

在庫品

手頃な価格でコスパ最高。
他メーカーと比較しても割安！
綿100％で吸汗性に優れています

1袋単位 12双入

ミスミ

型番

MCICS-M
MCICS-L

サイズ

M
L

全長
(cm)
約22
約23

中指長
(cm)
約8
約8.5

手の平周り
(cm)

約17約17

￥ミスミ
通常価格

1,8701,870

【エコノミーシリーズ】
作業用手袋（滑り止め付）
●材質：ポリエステル、PVC　●仕様：すべり止め

￥187

在庫品

滑り止め加工でグリップ性があり、
作業安全性を向上させる
作業用手袋です

1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MCIP38-M
MCIP38-L

サイズ

M
L

色

ホワイトホワイト

￥ミスミ
通常価格

564564

【エコノミーシリーズ】
作業用手袋（中厚手）
●材質：ポリエステル、スパンデックス

￥47 

在庫品

ポリエステル＋スパンデックス製で
耐久性があり、着用しやすい
作業用手袋です

1袋単位 12双入

ミスミ

強度や伸縮性､耐候性に優れています

1双あたり

返品
保証

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

1双あたり

1双あたり

1双あたり
1双あたり 1双あたり

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス



型番

MNCT2GL-M
MNCT2GL-L

サイズ

M
L

色

レッドレッド

￥ミスミ
通常価格

2,8802,880

【エコノミーシリーズ】
ニトリル背抜き手袋
●材質：ニトリルゴム、ポリエステル繊維

￥240

在庫品

ニトリルゴムコーティングで、
突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性と
グリップ力に優れています

1袋単位 12双入

ミスミ

型番

MPDTF-XS
MPDTF-S
MPDTF-M
MPDTF-L

サイズ

XS
S
M
L

色

白色白色白色白色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

936936936936

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル手袋
（指先PUコーティング）
●材質：ポリエステル/PU
●コーティング：PU指先コーティング

￥94

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MPNTZ-XS
MPNTZ-S
MPNTZ-M
MPNTZ-L

サイズ

XS
S
M
L

色

白色白色白色白色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,3001,3001,3001,300

【エコノミーシリーズ】
ナイロン手袋
（手のひらPUコーティング）
●材質：ナイロン/PU
●コーティング：PU手のひらコーティング

￥130

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MTPTZ-XS
MTPTZ-S
MTPTZ-M
MTPTZ-L

サイズ

XS
S
M
L

色

灰色灰色灰色灰色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,5801,5801,5801,580

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル静電手袋
（手のひらPUコーティング）
●材質：ポリエステル/炭素繊維/PU
●コーティング：PU手のひらコーティング
●仕様：静電気防止

￥158

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MTPHTZ-XS
MTPHTZ-S
MTPHTZ-M
MTPHTZ-L

サイズ

XS
S
M
L

色

灰色灰色灰色灰色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,7601,7601,7601,760

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル静電手袋
（手のひらPUコーティング・厚手）
●材質：ポリエステル/炭素繊維/PU
●コーティング：PU手のひらコーティング
●仕様：静電気防止　●タイプ：厚手

￥176

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MTPHTF-XS
MTPHTF-S
MTPHTF-M
MTPHTF-L

サイズ

XS
S
M
L

色

灰色灰色灰色灰色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,4931,4931,4931,493

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル静電手袋
（指先PUコーティング・厚手）
●材質：ポリエステル/炭素繊維/PU
●コーティング：PU指先コーティング
●仕様：静電気防止　●タイプ：厚手

￥149

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MPDHTZ-XS
MPDHTZ-S
MPDHTZ-M
MPDHTZ-L

サイズ

XS
S
M
L

色

白色白色白色白色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,2871,2871,2871,287

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル手袋
（手のひらPUコーティング・厚手）
●材質：ポリエステル/PU　●タイプ：厚手
●コーティング：PU手のひらコーティング

￥129

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MPNTF-XS
MPNTF-S
MPNTF-M
MPNTF-L

サイズ

XS
S
M
L

色

白色白色白色白色

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,0401,0401,0401,040

【エコノミーシリーズ】
ナイロン手袋
（指先PUコーティング）
●材質：ナイロン/PU
●コーティング：PU指先コーティング

￥104

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MTPTF-XS
MTPTF-S
MTPTF-M
MTPTF-L

サイズ

XS
S
M
L

色

グレーグレーグレーグレー

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,3571,3571,3571,357

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル静電手袋
（指先PUコーティング）
●材質：ポリエステル/カーボン繊維/PU
●仕様：指先コート

￥136

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MPDTZ-XS
MPDTZ-S
MPDTZ-M
MPDTZ-L

サイズ

XS
S
M
L

色

ホワイトホワイトホワイトホワイト

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,1701,1701,1701,170

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル手袋
（手のひらPUコーティング）
●材質：ポリエステル/PU
●コーティング：PU（ポリウレタン）

￥117

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

MPDHTF-XS
MPDHTF-S
MPDHTF-M
MPDHTF-L

サイズ

XS
S
M
L

色

ホワイトホワイトホワイトホワイト

ゲージ

13131313

￥ミスミ
通常価格

1,0301,0301,0301,030

【エコノミーシリーズ】
ポリエステル手袋
（指先PUコーティング・厚手）
●材質：ポリエステル/PU
●コーティング：PU（ポリウレタン）

￥103

在庫品1袋単位 10双入

ミスミ

型番

AKP-3MM
AKP-4MM
WAKP-3MM
WAKP-4MM
CAKP-3MM
CAKP-4MM

用途

オイル専用オイル専用

オイル・水・
溶剤用

オイル・水・
溶剤用

オイル・水・酸・
アルカリ用

オイル・水・酸・
アルカリ用

厚み
(mm)
3
4
3
4
3
4

吸収力

600～960cc
800～1280cc
600～960cc
800～1280cc
600～960cc
800～1280cc

￥ミスミ
通常価格
7,200
8,100
10,800
14,500
11,900
16,600

【エコノミーシリーズ】吸収シート
●吸収能力：自重の10～16倍
●材質：ポリプロピレン繊維
●サイズ：400mm×500mm

￥72～
在庫品1パック単位 100個入

ミスミ

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり

1双あたり1双あたり

1枚あたり

1双あたり

返品
保証

型番

FWES-WPR-D

パック数

300枚/
パック

サイズ
(cm)
35cm×
25cm

材質

木材パルプ55％＋
ポリエステル45％

色

緑

￥ミスミ
通常価格

2,400

【エコノミーシリーズ】
多用途シートウエス

￥8  
在庫品

・洗って絞って再利用可能、
　エコな素材の不織布ウエス
・木材パルプとポリエステルの混合繊維
　で優れた吸油吸水性能と伸縮性

1箱単位 300枚入

ミスミ

型番

MAT-2436-BL-BOX

材質

ポリ
エチレン

厚さ
(mm)

0.02mm/
枚

サイズ
(mm)
900×
600

色

青

￥ミスミ
通常価格

10,242

【エコノミーシリーズ】
使い捨て粘着マット

￥34.2

在庫品

・剥がして捨てられる粘着マット
・建物入口などでの衛生管理に
　是非ご利用ください

1箱単位 300枚入

ミスミ

型番

AM-1000MM-10M

厚み
(mm)
2

幅
(mm)
1000

長さ
(m)
10

色

グリーン

￥ミスミ
通常価格
23,303

【エコノミーシリーズ】
帯電防止マット
●表面抵抗値(Ω):拡散層/10⁷～10⁹、導電層/10³～10⁵
●材質：ニトリルゴム

￥23,303

在庫品

長さ10mの大型帯電防止マットを発売！
・10mの大型ロールで作業台や棚へ
　カットしての使用にも最適

1枚単位

ミスミ

型番

CRWES-SF

CRWES-SFP-180-9X9
CRWES-SFP-195-9X9
CRWES-SFP-230-9X9

CRWES-PE-4X4

CRWES-PE-9X9

サイズ
(cm)

22×22
（9×9
インチ）

22×22
（9×9
インチ）

22×22
（9×9
インチ）

22×22
（9×9
インチ）

10.1×10.1
（4×4
インチ）
22×22
（9×9
インチ）

パック
数

100枚/
袋

100枚/
袋

100枚/
袋

100枚/
袋

400枚/
袋

100枚/
袋

材質

ポリエステル
100%

ポリエステル
80%＋

ナイロン20%

ポリエステル
80%＋

ナイロン20%

ポリエステル
80%＋

ナイロン20%

ポリエステル
100%

ポリエステル
100%

￥ミスミ
通常価格

3,500

7,100
7,800
8,500

4,000

3,500

【エコノミーシリーズ】
クリーンルーム適合ウエス 在庫品1パック単位 100～400個入

ミスミ

型番

SU-125VFCTD-100
SU-070VFRTD-100
SU-076VFSTD-100
SU-125VMCTS-100
SU-076VMSTD-100
SU-070VPCTS-100
SU-090VPCTS-100
SU-125VPCTS-100
SU-162VPCTS-100
SU-070VPRTD-100
SU-070VPRTS-100
SU-076VPSTD-100

ヘッド材質

ポリ
ウレタン
ポリ
ウレタン
ポリ
ウレタン

極細ポリ
エステル
極細ポリ
エステル

ポリ
エステル
ポリ
エステル
ポリ
エステル
ポリ
エステル
ポリ
エステル
ポリ
エステル
ポリ
エステル

ヘッドサイズ
(mm)
25×13
12.5×4
10×3.2
25×14.3
10×3.2
11×3.5
10×4
25×14.3
16.8×6.8
12.5×3.6
12×4
10×3.2

軸直径
(mm)
5.5
2.7
2.5
5.5
2.5
2.2
3.1
5.5
3.1

2.82.8

2.5

全長
(mm)
125
70
76
125
76
70
90
125
162

7070

76

￥ミスミ
通常価格
1,700
800
900
1,700
900
800
2,000
1,700
1,800

800800

900

【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒
●グレード目安（Fed.Std.209Dクラス)：100
●軸部材質：ポリプロピレン

在庫品1パック単位 100本入

型番

MT-GLS-19X30
MT-GLS-25X30
MT-GLS-38X30
MT-GLS-50X30

テープ幅
(mm)
19
25
38
50

テープ厚
(mm)

0.180.180.180.18

テープ長さ
(m)

30303030

￥ミスミ
通常価格
2,633
3,049
4,651
6,098

【エコノミーシリーズ】
耐高温ガラスクロステープ
●粘着力：6N/25mm
●耐熱温度(℃ )：-50℃～180℃

￥2,633～
在庫品1巻単位

ミスミ

型番

MT-PTK-10X33
MT-PTK-20X33
MT-PTK-25X33
MT-PTK-30X33
MT-PTK-50X33

テープ幅
(mm)
10
20
25
30
50

テープ厚
(mm)

0.0540.0540.0540.0540.054

テープ長さ
(m)

3333333333

色

ブラウン
系

ブラウン
系

ブラウン
系

ブラウン
系

ブラウン
系

￥ミスミ
通常価格
800
1,592

2,2972,297

4,025

【エコノミーシリーズ】
耐高温ポリイミドテープ
●引張強さ：115 N/25mm
●使用温度（耐熱温度）(℃ )：-70～200

￥800～

在庫品1巻単位

ミスミ

型番

MT-903-13-13
MT-903-13-19
MT-903-13-30
MT-903-13-50
MT-903-18-13
MT-903-18-19
MT-903-18-30
MT-903-18-50

テープ幅
(mm)
13
19
30
50
13
19
30
50

テープ厚
(mm)

0.130.130.130.13

0.180.180.180.18

テープ長さ
(m)

1010101010101010

引張強さ

500N/
100mm
500N/
100mm
500N/
100mm
500N/
100mm

650N/
100mm
650N/
100mm
650N/
100mm
650N/
100mm

￥ミスミ
通常価格
784
1,032
1,592
2,632
784
1,032
1,592
2,632

【エコノミーシリーズ】
PTFE耐高温粘着テープ
（フィルムタイプ）
●粘着力：6N/25mm
●使用温度（耐熱温度）(℃ )：-70～260

在庫品1巻単位

ミスミ

型番

MT-MRK-12X30
MT-MRK-15X30
MT-MRK-18X30
MT-MRK-24X30

テープ幅
(mm)
12
15
18
24

テープ厚
(mm)

0.145±0.010.145±0.010.145±0.010.145±0.01

テープ長さ
(m)

30303030

￥ミスミ
通常価格

54
74
80
107

【エコノミーシリーズ】
平織りマスキングテープ
●引張強度：26N/cm

￥54～
在庫品

紙製で手で切れ、ボールペンで
文字を書くこともできる一般タイプの

1巻単位

ミスミ

型番

MT-MRK180-10X50
MT-MRK180-20X50
MT-MRK180-30X50
MT-MRK180-50X50

テープ幅
(mm)
10
20
30
50

テープ厚
(mm)

0.1650.1650.1650.165

テープ長さ
(m)

50505050

￥ミスミ
通常価格
393
811
1,066
2,118

【エコノミーシリーズ】
180度耐熱マスキングテープ
●引張強度：70N/25mm
●耐熱温度(℃ )：180

￥393～
在庫品

180℃の環境下でも最大30分間使用可
能で高温環境での使用に最適

1巻単位

ミスミ

型番

MT-WT-10X20

テープ厚
(mm)
0.17

テープ幅
(mm)
10

テープ長さ
(m)
20

色

ホワイト

￥ミスミ
通常価格

80

【エコノミーシリーズ】
一般用途両面テープ
（耐熱温度0～80度）
●粘着力：6.35N/10mm
●引張強度(N/mm)：110N/10mm
●最高使用温度(℃ )：80

￥80

在庫品

手で切れる不織布タイプで包装や
簡易的な固定に最適

1巻単位

ミスミ

型番

MT-PETGR-15-33M

テープ厚
(mm)
0.060

テープ幅
(mm)
15

テープ長さ
(m)
33

￥ミスミ
通常価格
655

【エコノミーシリーズ】
PET製耐高温テープ
●耐熱温度：180度(最大30分）
●基材：ポリエステル ●粘着剤：シリコーン系

￥655

在庫品

・メッキ処理から固定・マスキングに
　使用可能な耐高温PET製テープ
　・基盤マスキングでの使用に最適

1巻単位

ミスミ

マスキングテープ

返品
保証

返品
保証 返品

保証

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

サンプル
提供
サービス

1枚あたり
1枚あたり

モーター、トランスのコイルの固定・
結束・絶縁用途に最適
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