
レ
バ
ー

ハ
ン
ド
ル
・
ノ
ブ



-12152 -12162

KNURLED  CLAMPING  KNOBS / CROSS  KNURLED  CLAMPING  KNOBS / STAINLESS  LOBE  KNOBS / STAINLESS  GRIP  KNOBS / STAINLESS  STEEL  WING  KNOBS

クランプノブ/アヤメクランプノブ/五角ステンレスノブ/つまみステンレスノブ/ウイングステンレスノブ

Qクランプノブ

 CADデータフォルダ名：48_Levers

Type 本体 付属品
ローレット アヤメ M材質 S表面処理 M材質
KNB KNBX S45C 四三酸化鉄皮膜 －
KNBM KNBMX 無電解ニッケルメッキ －
KNBS KNBSX SUS303 － －
KNBSP KNBSXP ナイロンワッシャ

Q五角ステンレスノブ Type M材質 S表面処理
NPBFS SCS22（SUS316相当） 電解研磨

型式 M 
（並目） H S L d 質量 

（g） ￥基準単価Type D

NPBFS
32 5 22 11 10 13 70 750
40 6 25 13 12 16 115 940
50 8 32 16 15 20 220 1,200
63 10 40 21 20 25 435 1,900

Order
注文例

型式 － M

NPBFS32 － 5

WASHER  ASSEMBLED  KNURLED  KNOB  SCREWS / KNURLED  KNOB  SCREWS  WITH  PADS / PLASTIC  CLAMP  KNOBS

座金組込みつまみノブ/パッド付つまみノブ/プラクランプノブ

Q座金組込みつまみノブ

 CADデータフォルダ名：48_Levers

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
E�ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式 － L － ノブ色
NBMST6－ 20 － 20 － B
NBMP6－ 32 － 25 － B

Qパッド付つまみノブ

Qプラクランプノブ

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例

型式 － L

NAM8－ 30 － 20
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型式
L選択 ノブ色 H S d d1 D1 t 参考質量（g） ￥基準単価Type M（並目）－D

NBMST

6－20 10 15 20
B

（黒）

14 4 15
10

16 1.5 9 440
6－25 15 20 25

18 6
19 20

2
15 440

6－32 20 25
24 12 28

20 500
8－32 15 25 24 510

Type
M材質

ノブ ねじ 平座金
NBMST ABS SUS304 SUS303

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133
●NBMPの場合
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～19 20～34 35～100 101～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●左記以外の場合
数量区分 標準対応 個別対応

小口 大口
数　量 1～19 20～34 35～49 50～100 101～
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％ お見積り

 E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～19 20～34 35～100 101～
値引率 基準単価 10％ 15％ お見積り

 E 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式
L選択 ノブ色 H S d d1 d2 l 参考質量（g） ￥基準単価Type M（並目）  －D

NBMP

3－16 10 15

B
（黒）

12 2 11 9
1.5 0.5 4 400

4－16 10 15 2

1

5
400

5－16 10 15 20
3

410
5－20 15 20 14 4 15

10

7 430
5－25 20 25 18 6 19 14 430
6－20 10 15 20 14 4 15

4
9 440

6－25 15 20 25
18 6

19 15 440
6－32 20 25

24 12
20 480

8－32 15 25 6 2 24 490

Type
M材質

ノブ ねじ パッド
NBMP ABS SUS304 ポリアセタール（白）

型式 L選択 Lf
H S d d1

質量（g） ￥基準単価
Type M（並目）  －D NAM・NAMS NAF・NAFS NAM・NAMS NAF・NAFS NAM NAF NAMS NAFS

NAM
NAF

NAMS
NAFS

4－18 10 15 9 13
6

10 7
4 2

230 210 260 300
5－20 10 15 20

10
15 12 8 230 210 270 310

5－24 10 15 20
16

7
13 10

230 220 280 310
6－24 10 15 20 25 10 3 260 220 330 380
6－30 10 15 20 25

11
18 15 12

12 3 260 220 360 380
8－30 15 20 25 14 10 280 250 380 390
8－35 15 20 25

19 8 18 14 16 12
280 250 400 390

10－35 20 25 330 260 720 520

Type ノブ ねじ
おねじ めねじ M材質 M材質 S表面処理
NAM －

ABS
SWCH12A 三価クロメート

－ NAF 黄銅（インサート） ニッケルメッキ
NAMS NAFS SUS304相当（SUSXM7） －

Delivery
出荷日

翌日出荷
D P.133

E�ご希望によりPM6：00迄、 
当日出荷受付致します。

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～14 15～50 51～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り

E�表示数量超えは 
WOSにてご確認ください。

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

型式
D H l d 質量 

（g） ￥基準単価Type M（並目）

NPFS
4 21 21 8 12 30 600
5 10 600
6 25 25 14 49 730
8 33 33 14 18 113 980

型式
D H L d A 質量 

（g） ￥基準単価Type M（並目）

NPFCS
5 50 24 13 14 2.3 30 620
6 49 620
8 75 35 16 21 3.4 113 750

10 113 980

Order
注文例

型式 － D

KNB3
KNBSP5
KNBX6

KNBSXP8

－
－

12
16

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～14 15～50 51～
値引率 基準単価 5％ 8％ お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

E�ご希望によりPM6：00迄、
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.133

Alteration
追加工

型式 － D －（MC）
KNBS8 － 24 － MC

5

EKNBS・KNBSXのM8以上に適用

Alteration Code Spec. ￥/1Code

MC

S/2

MC

KNBS・KNBSXに止めねじ
用のタップ加工をします。

E適用するサイズはM≧8

400
M MC
8 M3
10 M4
12 M5
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ローレットタイプ
KNB（スチール）
KNBM（スチール）
KNBS（ステンレス）

d

S
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DA

アヤメタイプ
KNBX（スチール）
KNBMX（スチール）
KNBSX（ステンレス）

d

S
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T

M

DA

t

d1 D1

o_01_48_17

t

d1 D1

ローレットタイプ ナイロンワッシャ付

d
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M

DA

アヤメタイプ ナイロンワッシャ付

KNBSP

KNBSXP

D H
St

d

H
S

L

d C

M

R

NPBFS

Qつまみステンレスノブ Type M材質 S表面処理
NPFS SUS304 電解研磨

Qウイングステンレスノブ Type M材質 S表面処理

NPFCS SCS22
（SUS316相当） バフ研磨

d

D

H

l

MNPFS 
（めねじタイプ）

D

A

d

H
L

M

NPFCS

EアヤメタイプはD寸を選択できません。

型式 D d A T H S ￥基準単価 ￥基準単価
Type M（並目） （ローレット） （アヤメ） KNB KNBM KNBS KNBX KNBMX KNBSX

ローレットタイプ
KNB
KNBM
KNBS

アヤメタイプ
KNBX
KNBMX
KNBSX

3 10 12 8.4 7 7.2 4.2 2.4 160 180 280 170 190 29012 9

4 13 16 11.2 9 9.6 5.6 3.2 170 200 290 180 210 30016 12

5 16 20 14 11 12 7 4 180 220 350 190 230 36020 15

6 19 24 16 13 14 8 4 220 260 420 230 270 43024 18

8 24 30 20 18 17 10 5 350 390 620 360 400 63030 24

10 29 36 28 23 20 12 6 560 660 870 710 790 1,15036 30

12 32 40 32 26 24 14 8 740 830 1,130 860 990 1,29040 34

EアヤメタイプはD寸を選択できません。

型式 D d A T H S D1 d1 t ￥基準単価
Type M（並目） （ローレット） （アヤメ） KNBSP KNBSXP

ローレットタイプ
KNBSP
（ナイロンワッシャ付）
アヤメタイプ
KNBSXP
（ナイロンワッシャ付）

5 16 20 14 11 12 7 4 13 5.3 0.8 420 43020 15

6 19 24 16 13 14 8 4 13 6.3 0.8 490 50024 18

8 24 30 20 18 17 10 5 18 8.3 1 690 70030 24

Qナイロンワッシャ付き 

ENPBFSのみ適用　E軸穴貫通となります。

型式 － M －（HC・NC）
NPBFS40 － 6 － HC8

5

Alterations

H8穴＋タップ穴加工 穴加工なし

12
0°

S

Code HC NC

Spec.

ハブ中心にH8穴とセットスクリュ－用
タップ穴２ヶ所加工します。
指定方法  ＨＣ8

タップ穴なし
120°のセンタ－穴のみとなります。
指定方法  ＮＣ

￥/1Code 2,800 無料

D HC（H8） h
40 8 650
63 10 8

HC（H8）M（並目）

8・10 5

2－Ｍ S

φ
HC

H8

h

Alteration
追加工

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


