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SANITARY  PIPE  FITTINGS

サニタリー管用継手
−パイプハンガー/ガスケット/クランプ/ワンタッチクランプ−

SANITARY  CONVERSION  FITTINGS

サニタリー変換継手

Qガスケット

Qクランプ－低圧用－

E No.8A～15Aおよび1S・1.5Sのフェルール形状は同一のため、SNCP8A～15AおよびSNCP1S・1.5Sは同一形状となります。
E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Qクランプ－中・高圧用－

Q�ホースタイプ
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Type M材質
SNGS シリコン
SNGSF PTFE

Type M材質 推奨使用圧力

SNCP 8A～15A SCS13A
1S～4S SUS304

8A～2S：0～0.3MPa
2.5S～4S：0～0.2MPa

Type M材質
SNHAD SUS304
SNHADS SUS316L

型式 D A B ￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9コ 10～20

SNCP

8A
45 65 74

1,670 1,590
10A 1,670 1,590
15A 1,670 1,590
1S

60 94 90 
1,070 1,020

1.5S 1,070 1,020
2S 75 110 103 1,290 1,230

2.5S 90 130 108 1,840 1,750
3S 104 144 114 1,830 1,740
4S 131 172 128.5 3,525 3,400

Qパイプハンガー
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Order
注文例

型式 － 呼び
SNZFA1S － 4

 CADデータフォルダ名：52_Sanitary_Vacuum_Tanks
 CADデータフォルダ名：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

Type M材質
SNZFA SUS304

Type M材質
SNZFR SUS304

Type M材質
SNZFY SUS304

Type M材質
SNZFS SUS304

Type M材質
SNZP SUS304

Type M材質
SNSUS SUS304
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＊印の寸法はB′寸法になります。
E奥行き幅は全て28になります。

型式
d A B L1 L2 C

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9コ 10～20

SNZP

1S 25.4 60 56 28 30 2 1,010 910
1.5S 38.1 81.5 63 39 37.5 5 1,090 980
2S 50.8 96.5 76 46 47 3.5 1,170 1,050

2.5S 63.5 111.5 ＊86 53.5 54.5 3.5 1,360 1,220
3S 76.3 122 ＊98 58 61 3 1,430 1,290

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

＊フランジ：10K
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L4－d1

●SNZFY

8
Delivery
出荷日

●右記以外

D P.133
翌日出荷

E�ご希望によりPM6:00迄、 
当日出荷受付致します。

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式
A d T t

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～19コ 20～30

SNGS

8A 34.0 10.5 4.5 1.7 300 270
10A 34.0 14.0 4.5 1.7 300 270
15A 34.0 17.5 4.5 1.7 300 270
1S 50.5 23.2 5.5 1.7 130 100

1.5S 50.5 35.9 5.5 1.7 130 100
2S 64.0 48.0 5.5 1.7 150 110

2.5S 77.5 59.7 5.5 1.7 270 210
3S 91.0 72.5 5.5 1.7 380 300
4S 119.0 97.8 5.5 1.7 700 600

4.5S 130.0 108.5 5.5 1.7 783 680
5.5S 155.0 134.0 5.5 1.7 1,167 1,000
6.5S 183.0 159.4 5.5 1.7 1,542 1,400

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式
A d T t

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～19コ 20～30

SNGSF

8A 34.0 10.5 4.9 1.8 540 450
10A 34.0 14.0 4.9 1.8 540 450
15A 34.0 17.5 4.9 1.8 540 450
1S 50.5 23.0 5.0 1.8 530 450

1.5S 50.5 35.7 5.0 1.8 500 480
2S 64.0 47.8 5.0 1.8 580 530

2.5S 77.5 59.5 5.0 1.8 780 700
3S 91.0 72.3 5.0 1.8 940 800
4S 119.0 97.6 5.5 1.8 2,286 2,150

4.5S 130.0 108.3 5.5 1.8 2,429 2,300
5.5S 155.0 133.8 5.5 1.8 3,286 3,130
6.5S 183.0 159.2 5.5 1.8 4,071 3,900
8S 233.5 208.3 5.5 1.8 6,714 6,500
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Qワンタッチクランプ

Order
注文例

型式
SNCPW2S

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6：00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.133
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Type M材質 推奨使用圧力

SNCPH SCS13A 1S～2S：0～1MPa
2.5S～4S：0～0.8MPa

Type M材質 推奨使用圧力
SNCPW SUS304 0～1MPa

型式 呼び R（PT） L A B d d1 D1
￥基準単価 ￥スライド単価

Type No. 1～9コ 10～20

SNZFA

1S

3－40 3/8 40

50.5 43.5

23

11.0 17.3 4,500 4,050
4 1/2 60 15.7 21.7 4,330 3,900

4－40 40 4,300 3,890
6 3/4 60 21 27.2 3,900 3,510

6－40 40 3,800 3,420
8 1 60 26 34 3,900 3,510

8－40 40 3,800 3,420

1.5S

6－40 3/4 40

35.7

21 27.2 5,000 4,750
8 1 60 26 34 3,900 3,510

8－40 40 3,800 3,420
10 11/4 65 35.7 42.7 4,260 3,830
12 11/2 65 40 48.6 4,360 3,920

2S
10 11/4 70

64.0 56.5 47.8
35.7 42.7 4,900 4,400

12 11/2 70 40 50.8 5,270 4,740
16 2 70 51 60.5 5,410 4,870

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ENo.2.5S－2Sのみ10コ以上お見積り。

型式
ホース 
呼び内径 A B L D

SNHAD SNHADS

Type No.
￥基準単価￥スライド単価￥基準単価￥スライド単価

1～9コ 10～20 1～9コ 10～20

SNHAD 
SNHADS

1S 1S 50.5 43.5 80 25.4 2,610 2,480 5,410 4,610
1S－19 19 50.5 43.5 50 20.5 9,000 8,800 － －

1.5S 1.5S 50.5 43.5 100 38.1 3,030 2,880 5,740 4,650
1.5S－1S 1S 50.5 43.5 100 25.4 7,800 7,300 － －

2S 2S 64.0 56.5 100 50.8 3,610 3,430 7,320 5,940
2S－1.5S 1.5S 64.0 56.5 100 38.1 9,360 8,800 － －

2.5S 2.5S 77.5 70.5 100 63.5 4,710 4,470 13,580 10,460
2.5S－2S 2S 77.5 70.5 100 50.8 12,720 － － －

3S 3S 91.0 83.5 100 76.3 6,290 5,980 18,920 14,580
E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 呼び Rp A B D L C
￥基準単価￥スライド単価

Type No. 1～9コ 10～20

SNZFS

1.5S
2 1/4

50.5 43.5 38.1 21
0.9 3,100 2,580

3 3/8 1.2 2,990 2,610
4 1/2 1.2 3,020 2,580

2S
3 3/8

64.0 56.5 50.8 21
1.2 4,070 3,380

4 1/2 1.2 3,950 3,380
6 3/4 1.2 3,950 3,380

2.5S
4 1/2

77.5 70.5 63.5 21
1.2 5,080 4,350

6 3/4 1.2 5,220 4,350
8 1 1.5 4,830 4,350

3S
6 3/4

91.0 83.5 76.3 21
1.2 7,640 6,540

8 1 1.5 7,270 6,540
10 11/4 1.5 7,270 6,540

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。
型式

D A B C d L L1 F
対辺 ￥基準単価

Type No. 本体ｈ ナットH 1～4コ

SNSUS

1S 4
50.5 43.5

6 4 43.8 19 15.3 14 14 8,000

1.5S
6 8 6 43.9 19 15.4 14 14 8,200

6.35 9.53 7 48.9 24 15.4 14 14 8,500

2S
6.35

64.0 56.5 12.7 10 52.9 28 15.4 14 14 9,000
8 10 8 49.8 24 16.8 14 15.87 9,000

EDは適用管外径です。適用管P.1353 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 呼び D D1 d d1 A L （T）P.C.D.
￥基準単価￥スライド単価

Type No. 1～4コ 5～10

SNZFR

1S
20A

25.4
100

23
15

50.5 54 14
75 12,090 10,460

25A 125

19

90 12,620 10,830

1.5S
32A

38.1
135

35.7 50.5

56 16

100 12,830 10,900
40A 140 105 13,310 10,900

2S
40A

50.8
140

47.8 64
105 13,360 11,300

50A 155 120 13,890 11,950

2.5S
50A

63.5
155

59.5 77.5
120 17,180 14,600

65A 175 58 18 140 18,450 15,700

E内面のみビード除去及び研磨を行います。 E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 呼び D d d1 L （T） P.C.D.
￥基準単価

Type No. 1～4コ

SNZFY

1S
20A 100

23
15

54 14
75 12,400

25A 125

19

90 12,900

1.5S
32A 135

35.7

56 16

100 13,100
40A 140 105 13,100

2S
40A 140

47.8
105 13,600

50A 155 120 14,100

2.5S
50A 155

59.5
120 17,200

65A 175 58 18 140 18,400

E内面のみビード除去及び研磨を行います。
Eねじ部はIDF規格のねじとなります。

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ESNCPH1S・1.5Sは同一形状となります。

型式
D A B

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9コ 10～20

SNCPH

1S
65 97 88

1,490 1,420
1.5S 1,490 1,420
2S 79 109 96 1,670 1,590

2.5S 94 128 104 2,260 2,150
3S 107 143 110 2,830 2,690
4S 137 173 126 3,520 3,300

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

E SNCPW1S・1.5Sは同一形状となります。

型式
D A B W

￥基準単価 ￥スライド単価
Type No. 1～9コ 10～20

SNCPW
1S

60 114 70 25
2,380 1,950

1.5S 2,260 1,990
2S 75 124 88 25 2,530 2,100

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


