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WASHERS  –PRECISION  TYPE–

金属ワッシャ
−精密級 T寸選択・T寸指定タイプ−

WASHERS  –STANDARD  TYPE–

金属ワッシャ
−並級 T寸選択・T寸指定タイプ−

Order
注文例

型式 － V － T

TWSSB30 － 8 － 5.5

Order
注文例

型式 － V － T

WSSS14 － 10 － 5

Order
注文例

型式 － V － T

WASB14 － 10 － 5

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.133
● T寸選択タイプ（並級）

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
 CADデータフォルダ名：33_Washers

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
 CADデータフォルダ名：33_Washers

Price
価格 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～49 50～99 100～200 201～
値引率 基準単価 10% 40% 50% お見積り

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

● T寸選択タイプ（精密級）

Order
注文例

型式 － V － T

TWASB30 － 8 － 5.5

2－C※

2－C※

V＋0.1
＋0.3

S45C相当・SUS304 2000系アルミ合金

D T±0.1

6.3

6.3

－0.2
0

2－C※

2－C※

25

T±0.05

6.3

6.3

6.3

2－C※

2－C※

V＋0.1
＋0.3

S45C相当・SUS304 2000系アルミ合金

D T±0.1

6.3

6.3

－0.2
0

2－C※

2－C※

25

T±0.05

6.3

6.3

6.3

※D＝16以下　C0.2以下
D＝20以上　C0.5以下

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～9 10～19 20～99 100～200 201～300 301～600 601～
値引率 基準単価 5% 10% 25% 40% 50% お見積り出荷日 通常 ＋3日 ＋5日

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～9 10～19 20～99 100～200 201～300 301～600 601～
値引率 基準単価 5% 10% 25% 40% 50% お見積り出荷日 通常 ＋3日 ＋6日

25 1.6

V＋0.1
＋0.3

D－0.2
0

2－C※

2－C※

T±0.01

1.6

1.6

※D＝16以下　C0.2以下
　D＝20以上　C0.5以下

25 1.6

V＋0.1
＋0.3

D－0.2
0

2－C※

2－C※

T±0.01

1.6

1.6

Delivery
出荷日

● T寸選択タイプ（精密級）

3
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円

D P.134200円/1本
400円/1本

ストーク A 翌日出荷
ストーク T 当日出荷

PM 6:00迄
正午迄

ご注文締切

● T寸指定タイプ（並級）

2
Delivery
出荷日

EストークA早割は１明細行当たり一律200円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円

D
P.134200円/1本

200円/1明細行
ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

● T寸指定タイプ（精密級）

2
Delivery
出荷日

EストークA早割は１明細行当たり一律200円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円

D
P.134200円/1本

200円/1明細行
ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

Eお得なパック販売がございます。（プレス加工品）D P.144

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

E焼入品はw P.151
ET寸選択タイプはSUS304相当となります。

Type
M材質 S表面処理

T寸選択タイプ T寸指定タイプ
WSSB TWSSB

S45C相当 四三酸化鉄皮膜
WSSM TWSSM 無電解ニッケルメッキ
WSSS TWSSS eSUS304 －
WSSA － 2000系 

アルミ合金
アルマイト（白色）

WSSAB － アルマイト（黒色）

Q T寸指定タイプ（並級）
型式 V

選択
T指定

0.5mm単位Type D

TWSSB
TWSSM
TWSSS

4 2

1.0～10.0

5 2 3
6 2 3 3.5 4
8 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
10 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8
12 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10
13 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10
14 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10
15 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10 12
16 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10 12
20 4 4.5 5 5.5 6 6.5 8 8.5 10 12 15 16
25 6 6.5 8 8.5 10 12 15 16 20
30 6 6.5 8 8.5 10 12 15 16 20 25

D T
￥基準単価

TWSSB TWSSM TWSSS

4～10
1.0～  2.0 200 200 290
2.5～  5.0 250 260 350
5.5～10.0 280 310 470

12～20
1.0～  2.0 270 290 460
2.5～  5.0 320 340 510
5.5～10.0 350 380 620

25・30
1.0～  2.0 340 370 540
2.5～  5.0 400 430 610
5.5～10.0 450 500 720

Q T寸選択タイプ（精密級）
型式 V 

選択
T 
選択

￥基準単価
Type D WASB WASM WASS

WASB
WASM
WASS

4 2 1 2

160 180 290

5 2 3 1 2

6
2 3 4 1 2

3 4 1.5

8
2 3 4 5 6 1 2 3 5

3 4 5 6 1.5

10
2 3 4 5 6 8 1 2 3 5

190 220 360
4 5 6 8 1.5 2.5

12
3 4 5 6 8 10 1 2 3 5

5 6 8 10 1.5 2.5

13
4 5 6 8 10 1 2 3 5

210 230 380
6 8 1.5 2.5

14
4 5 6 8 10 1 2 3 5 210 230

380
6 8 10 1.5 220 250

15
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 220 250

400
6 8 10 12 1.5 240 270

16
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 220 250

420
6 8 10 12 1.5 240 270

20
4 5 6 8 10 12 15 16 2 3 5 260 310 460

6 10 15 1.5 2.5 280 330 480

25 6 8 10 12 15 16 20 2 3 5 310 380 550

30 8 10 12 15 16 20 25 2 3 5 340 470 720

35 10 12 15 16 20 25 3 5 10 390 530 980

40 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10 440 660 1,040

50 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10 530 820 1,120

60 15 16 20 25 30 3 5 10 660 1,000 1,200

Q T寸選択タイプ（並級）

Q T寸指定タイプ（精密級）
型式 V 

選択
T指定 

0.5mm単位Type D

TWASB
TWASM
TWASS

4 2

1.0～10.0

5 2 3

6 2 3 4

8 2 3 4 5 6

10 2 3 4 5 6 8

12 3 4 5 6 8 10

13 4 5 6 8 10

14 4 5 6 8 10

15 4 5 6 8 10 12

16 4 5 6 8 10 12

20 4 5 6 8 10 12 15 16

25 6 8 10 12 15 16 20
30 8 10 12 15 16 20 25

D T
￥基準単価

TWASB TWASM TWASS

4～10
1.0～  2.0 360 360 530
2.5～  5.0 380 400 620
5.5～10.0 410 440 810

12～20
1.0～  2.0 400 430 800
2.5～  5.0 490 530 860
5.5～10.0 540 590 1,090

25・30
1.0～  2.0 520 560 1,080
2.5～  5.0 570 630 1,220
5.5～10.0 650 700 1,450

Type
M材質 S表面処理

T寸選択タイプ T寸指定タイプ
WASB TWASB

S45C相当 四三酸化鉄皮膜
WASM TWASM 無電解ニッケルメッキ
WASS TWASS SUS304 －

E 焼入品はw P.151

Price
価格 Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量 
区分

標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～19 20～99 100～200 201～500 501～
値引率 基準単価 30% 40% 50% 75% お見積り出荷日 通常

● ＷＳＳＢ
Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量 
区分

標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～9 10～19 20～99 100～200 201～500 501～
値引率 基準単価 30% 40% 50% 75% お見積り出荷日 通常 ＋5日

● ＷＳＳＭ・ＷＳＳＳ
Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量 
区分

標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～9 10～19 20～49 50～200 201～500 501～
値引率 基準単価 10% 30% 65% 70% お見積り出荷日 通常 ＋5日

● WSSA・WSSAB

型式 V
選択

T
選択

￥基準単価
Type D WSSB WSSM WSSS

WSSB
WSSM
WSSS

4 2 1 1.5 2 2.5

150 170 190

5
2 3 1 2

3 1.5 2.5 3

6
2 3 4 1 2

3 4 1.5 2.5 3 4 5 6

8
2 3 4 5 6 1 2 3 5

3 4 5 6 1.5 2.5 4 6 8

10
2 3 4 5 6 8 1 2 3 5

160 180
200

3 4 5 6 8 1.5 2.5 4 6 8 220

12
3 4 5 6 8 10 1 2 3 5

160 180
200

4 5 6 8 10 1.5 2.5 4 6 8 220

13
4 5 6 8 10 1 2 3 5

170 200
220

5 6 8 10 1.5 2.5 240
6 8 10 4 6 8 200 240 260

14
4 5 6 8 10 1 2 3 5

170 200
220

5 6 8 10 1.5 2.5 240
6 8 10 4 6 8 200 240 260

15
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 200 220 240

5 6 8 10 12 1.5 2.5 4 6 8 220 250 280

16
4 5 6 8 10 12 1 2 3 5 200 220 240

6 8 10 12 1.5 2.5 4 6 8 220 250 280

20
4 5 6 8 10 12 15 16 1 2 3 5 200 220 240

6 8 10 12 15 1.5 2.5 4 6 8 220 250 280
25 6 8 10 12 15 16 20 1 2 3 4 5 6 8 240 270 300
30 8 10 12 15 16 20 25 1 2 3 4 5 6 8 250 300 350
35 10 12 15 16 20 25 3 5 10 260 350 380
40 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10 280 430 480
50 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10 350 520 580
60 15 16 20 25 30 3 5 10 380 600 630

型式 V T ￥基準単価
Type D 選択 選択 WSSA WSSAB

WSSA
WSSAB

5 3 1 2 3
180 1906 3 4 1 2 3 5

8 3 4 5 6 1 2 3 5
10 4 5 6 8 1 2 3 5

190 200
12 4 5 6 8 1 2 3 5
16 4 5 6 8 10 2 3 5

220 230
20 4 5 6 8 10 12 2 3 5
25 6 8 10 12 16 20 3 5 280 290
30 16 20 25 3 5 320 330

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


