
56
連
結
部
品

リ
ン
ク
機
構
部
品

RODS FOR ROD END BEARING

ロッドエンドベアリング連結棒
−両端おねじタイプ−

RODS FOR ROD END BEARING

ロッドエンドベアリング連結棒
−両端めねじ/片端おねじ・片端めねじタイプ−

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
 CADデータフォルダ名：56_Connecting_Parts

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
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Q 両端おねじタイプ Q 両端めねじタイプ

Q  片端おねじ 
片端めねじタイプ

Type M材質 S表面処理
A付属品 

六角ナット（右・左ねじ各1個）
M材質 S表面処理

LBMBF S45C相当 四三酸化鉄皮膜
SS400 三価クロメート

LBMFN S45C相当 無電解ニッケルメッキ
SLBMFN SUS304 － SUS304相当 －

Type M材質 S表面処理
A付属品 

六角ナット（右・左ねじ各1個）
M材質 S表面処理

LBGBF S45C相当 四三酸化鉄皮膜
SS400 三価クロメート

LBGF S45C相当 無電解ニッケルメッキ
SLBGF SUS304 － SUS304相当 －

Type
M材質 S表面処理

A付属品 
六角ナット（右・左ねじ各1個）

L寸指定タイプ L・F寸指定タイプ L寸指定コンパクトタイプ M材質 S表面処理
LBRBF LBRBFF － S45C相当 四三酸化鉄皮膜

SS400 三価クロメ－ト
LBRFN LBRFNF  LBRSM 無電解ニッケルメッキ
SLBRFN SLBRFNF SLBRS SUS304 － SUS304相当 －

Order
注文例

型式 － L

LBMBF5 － 225

Order
注文例

型式 － L － F

SLBRFN8
SLBRFNF5

－ 
－

225 
275 － 20

Qロッドエンドベアリングを組み付ける場合、必要に応じてPMC（細目）追加工をご利用ください。

E付属ナットはJISⅠ種となります。

Eロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M－Pitchをご碓認ください。

Q両端めねじタイプ
型式

L 
指定1mm単位 L B （C）

￥基準単価
LBMBF（四三酸化鉄皮膜） LBMFN（無電解ニッケルメッキ） SLBMFN（SUS304）

Type M 
（並目）

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

LBMBF
LBMFN
SLBMFN

E�SLBMFNはM3～18
のみとなります。

3 20～300 9 6 6.9 360 500 － － － 420 580 － － － 630 830 － － －
4 30～400 12 7 8.1 360 500 － － － 420 680 － － － 630 830 － － －
5 40～600 16 8 9.2 470 820 950 － － 540 950 930 － － 730 920 1,310 － －
6 50～600 18 10 11.5 470 820 1,130 － － 540 1,030 1,120 － － 820 1,180 1,480 － －
8 60～1000 24 13 15 630 990 1,280 1,670 1,860 730 1,150 1,380 1,800 2,140 920 1,370 1,670 2,180 2,840
10 70～1000 30 17 19.6 730 1,260 1,590 2,060 2,500 830 1,450 1,650 2,370 2,870 1,080 1,970 1,890 2,780 3,710
12 80～1000 36 19 21.9 820 1,360 1,710 2,090 2,810 950 1,560 1,680 2,420 3,230 1,220 2,140 2,380 3,110 4,140
14 80～1000 36 21 24.1 910 1,450 1,850 2,340 3,160 1,040 1,670 1,790 2,660 3,620 1,390 2,270 2,830 3,520 4,850
16 100～1000 48 24 27.7 970 1,470 1,920 2,480 3,310 1,110 1,700 1,890 2,850 3,800 1,540 2,340 3,400 3,960 5,280
18 120～1000 56 27 31.2 1,070 1,640 2,140 3,220 4,300 1,240 1,890 2,460 3,710 4,940 1,720 3,040 4,420 5,150 6,870
20 130～1000 60 30 34.6 2,000 2,360 3,070 4,290 4,860 2,270 3,070 3,930 5,140 5,500 － － － － －
22 140～1000 66 32 36.9 2,180 2,500 3,290 4,710 5,290 2,450 3,210 4,210 5,570 6,000 － － － － －

E付属ナットはJISⅠ種となります。

EL寸最小のものはめねじ下穴が貫通することがあります。　Eロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M－Pitchをご碓認ください。

Q片端おねじ片端めねじタイプ
型式 L 

指定1mm 
単位

L1 L L1 B （C）

￥基準単価
LBGBF（四三酸化鉄皮膜） LBGF（無電解ニッケルメッキ） SLBGF（SUS304）

Type M 
（並目）

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

LBGBF
LBGF
SLBGF

3 40～300 15 14 9 6 6.9 360 500 － － － 420 580 － － － 630 830 － － －
4 50～400 20 18 12 7 8.1 360 500 － － － 420 680 － － － 630 830 － － －
5 60～600 25 23 16 8 9.2 470 820 950 － － 540 950 930 － － 730 920 1,310 － －
6 70～600 30 28 18 10 11.5 470 820 1,130 － － 540 1,030 1,120 － － 820 1,180 1,480 － －
8 90～1000 40 37 24 13 15 630 990 1,280 1,670 1,860 730 1,150 1,380 1,800 2,140 920 1,370 1,670 2,180 2,840
10 110～1000 50 47 30 17 19.6 730 1,260 1,590 2,060 2,500 830 1,450 1,650 2,370 2,870 1,080 1,970 1,890 2,780 3,710
12 130～1000 60 56 36 19 21.9 820 1,360 1,710 2,090 2,810 950 1,560 1,680 2,420 3,230 1,220 2,140 2,380 3,110 4,140
14 130～1000 60 56 36 21 24.1 910 1,450 1,850 2,340 3,160 1,040 1,670 1,790 2,660 3,620 1,390 2,270 2,830 3,520 4,850
16 170～1000 80 76 48 24 27.7 970 1,470 1,920 2,480 3,310 1,110 1,700 1,890 2,850 3,800 1,540 2,340 3,400 3,960 5,280
18 170～1000 80 76 56 27 31.2 1,070 1,640 2,140 3,220 4,300 1,240 1,890 2,460 3,710 4,940 1,720 3,040 4,420 5,150 6,870

E付属ナットはJISⅠ種となります。

Eロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M－Pitchをご碓認ください。

Q両端おねじL寸指定タイプ
型式 L 

指定1mm 
単位

L1 L B （C）
￥基準単価

LBRBF（四三酸化鉄皮膜） LBRFN（無電解ニッケルメッキ） SLBRFN（SUS304）
Type M 

（並目）
最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

L寸指定タイプ

LBRBF
LBRFN
SLBRFN

E�SLBRFNはM3～18のみ
となります。

3 25～39 8 7 6 6.9 360 500 － － － 420 580 － － － 630 830 － － －40～300 15 14

4 35～49 12 10 7 8.1 360 500 － － － 420 680 － － － 630 830 － － －50～400 20 18

5 40～59 13 11 8 9.2 470 820 950 － － 540 950 930 － － 730 920 1,310 － －60～600 25 23

6 50～69 17 15 10 11.5 470 820 1,130 － － 540 1,030 1,120 － － 820 1,180 1,480 － －70～600 30 28

8 60～89 23 20 13 15 630 990 1,280 1,670 1,860 730 1,150 1,380 1,800 2,140 920 1,370 1,670 2,180 2,84090～1000 40 37

10 70～109 28 25 17 19.6 730 1,260 1,590 2,060 2,500 830 1,450 1,650 2,370 2,870 1,080 1,970 1,890 2,780 3,710110～1000 50 47

12 80～129 33 30 19 21.9 820 1,360 1,710 2,090 2,810 950 1,560 1,680 2,420 3,230 1,220 2,140 2,380 3,110 4,140130～1000 60 56
14 130～1000 60 56 21 24 910 1,450 1,850 2,340 3,160 1,040 1,670 1,790 2,660 3,620 1,390 2,270 2,830 3,520 4,850
16 170～1000 80 76 24 27.7 970 1,470 1,920 2,480 3,310 1,110 1,700 1,890 2,850 3,800 1,540 2,340 3,400 3,960 5,280
18 170～1000 80 76 27 31.2 1,070 1,640 2,140 3,220 4,300 1,240 1,890 2,460 3,710 4,940 1,720 3,040 4,420 5,150 6,870
20 170～1000 80 76 30 34.6 2,000 2,360 3,070 4,290 4,860 2,270 3,070 3,930 5,140 5,500 － － － － －
22 170～1000 80 76 32 36.9 2,180 2,500 3,290 4,710 5,290 2,450 3,210 4,210 5,570 6,000 － － － － －

EL≧2F＋Emin.　Eロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M－Pitchをご碓認ください。

Q両端おねじL・F寸指定タイプ
型式 L 

指定
1mm
単位

F 
指定
1mm
単位

A B （C） E 
min

￥基準単価
LBRBFF（四三酸化鉄皮膜） LBRFNF（無電解ニッケルメッキ） SLBRFNF（SUS304）

Type M 
（並目）

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

最短L
～200

L201
～400

L401
～600

L601
～800

L801
～1000

L・F寸指定タイプ

LBRBFF
LBRFNF
SLBRFNF

3 19～300 5～15 1.5 6 6.9
10

360 500 － － － 420 580 － － － 630 830 － － －
4 22～400 6～20 1.5 7 8.1 360 500 － － － 420 680 － － － 630 830 － － －
5 25～600 7～25 1.5 8 9.2 470 820 950 － － 540 950 930 － － 730 920 1,310 － －
6 32～600 9～30 2.5 10 11.5

14
470 820 1,130 － － 540 1,030 1,120 － － 820 1,180 1,480 － －

8 38～1000 12～40 2.5 13 15 630 990 1,280 1,670 1,860 730 1,150 1,380 1,800 2,140 920 1,370 1,670 2,180 2,840
10 44～1000 15～50 2.5 17 19.6 730 1,260 1,590 2,060 2,500 830 1,450 1,650 2,370 2,870 1,080 1,970 1,890 2,780 3,710
12 54～1000 18～60 3.0 19 21.9

18

820 1,360 1,710 2,090 2,810 950 1,560 1,680 2,420 3,230 1,220 2,140 2,380 3,110 4,140
14 60～1000 21～70 3.0 21 24 910 1,450 1,850 2,340 3,160 1,040 1,670 1,790 2,660 3,620 1,390 2,270 2,830 3,520 4,850
16 66～1000 24～80 3.0 24 27.7 970 1,470 1,920 2,480 3,310 1,110 1,700 1,890 2,850 3,800 1,540 2,340 3,400 3,960 5,280
18 72～1000 27～90 4.0 27 31.2 1,070 1,640 2,140 3,220 4,300 1,240 1,890 2,460 3,710 4,940 1,720 3,040 4,420 5,150 6,870
20 85～1000 30～100 4.0 30 34.6 25 2,000 2,360 3,070 4,290 4,860 2,270 3,070 3,930 5,140 5,500 3,360 4,530 6,000 8,400 9,670
22 91～1000 33～110 5.0 32 36.9 2,180 2,500 3,290 4,710 5,290 2,450 3,210 4,210 5,570 6,000 4,000 5,070 6,670 9,200 10,930

Eロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M－Pitchをご碓認ください。

Q両端おねじL寸指定コンパクトタイプ
型式 L 

指定1mm 
単位

L E B （C）
￥基準単価

LBRSM（無電解ニッケルメッキ）・SLBRS（SUS304）
Type M 

（並目）
最短L
～100

L101
～200

L201
～300

L寸指定コンパクトタイプ

LBRSM
SLBRS

3 20～39 7 3 2.5 2.9 330 － －40～100 17

4 20～39 7 4 3 3.4 340 － －40～100 17

5 30～59 10 6 4 4.6 350 430 －60～150 25

6 30～59 10 6 5 5.8 410 480 －60～150 25

8 50～89 18 8 6 6.9 460 600 －90～150 38

10 50～89 18 8 8 9.2 570 690 －90～150 38

12 60～129 22 10 10 11.6 570 710 －130～200 56

16 75～169 28 10 13 15 520 640 830170～300 76

Alteration
追加工

型式 － L －（RLC・PMC）
LBGBF5 － 100 － RLC

Alterations Code Spec. ￥/1Code

RLC
片端おねじ片端めねじタイプのねじ
方向を逆にします。 無料

PMC 300

右ねじ 左ねじ

RLC指定方法

PMC（細目）PMC（細目）

両ねじ部を細目ねじに変更します。
EM 10・14・18・20・22のみ追加工可能

PMC指定方法
M（N） Pitch

10 1.25
14 1.518

M（N） Pitch
20 1.522

Alteration
追加工

X LBRSM・SLBRSは適用不可

型式 － L － F －（RLC・PMC・PC・QC）
LBRBFF5 － 100 － 10 － QC

Alterations Code Spec. ￥/1Code

PMC 300

PC
QC

PC
300

QC
300

PMC（細目）PMC（細目）

両ねじ部を細目ねじに変更します。
EM10・14・18・20・22のみ追加工可能

PMC指定方法

A A

QC右ねじPC左ねじ A寸法部を逃げ加工します。

ELBRBFF・LBRFNF・SLBRFNFのみ適用
PC指定方法

M（N） Pitch
10 1.25
14 1.518

M（N） Pitch
20 1.522

Delivery
出荷日 3

● L・F寸指定タイプ・L寸指定コンパクトタイプ

E3本以上で１明細行当たり一律1,350円
D P.134500円/1本ストーク A 翌日出荷 PM 6:00迄

ご注文締切

2
●L寸指定タイプ

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律1,350円

D P.134500円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～14 15～19 20～30 31～
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％ お見積り

Price
価格

Q数量スライド価格 （E1円未満切り捨て） P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～9 10～14 15～19 20～30 31～
値引率 基準単価 5％ 10％ 18％ お見積り

Delivery
出荷日

2

EストークA早割は１明細行当たり一律300円
EストークAは3本以上で１明細行当たり一律1,350円

D P.134500円/1本
300円/1明細行

ストーク A 翌日出荷
ストーク A早割 翌日出荷

PM 6:00迄
PM 3:00迄
ご注文締切
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L寸指定タイプ L・F寸指定タイプ

L寸指定コンパクトタイプ

E L寸指定コンパクトタイプの 
左ねじ側面には、識別用穴があります。
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PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


