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Q平行キー
　フリー指定タイプ

PARALLEL  KEYS

平行キー
−固定寸選択タイプ−

PARALLEL  KEYS –LENGTH  SPECIFIED  TYPE–

平行キー
−フリー指定タイプ−

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
 CADデータフォルダ名：35_Misc

Eカタログ規格外品はこちら DP.137
 CADデータフォルダ名：35_Misc

Order
注文例

型式 － L

KED6 － 30

Order
注文例

型式 － L

KESH6 － 30

Delivery
出荷日

D P.133翌日出荷

E�ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

B2～12

3
B14～18

EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円
D P.134200円/1本

400円/1本
ストーク A 翌日出荷
ストーク T 当日出荷

PM 6:00迄
正午迄

ご注文締切

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133

Eご希望によりPM6:00迄、
　当日出荷受付致します。

KESH　B4～12
KEDH・KEGH　B4～6,8,10

3
KEDH・KEGH　B7,12

EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円
D P.134200円/1本

400円/1本
ストーク A 翌日出荷
ストーク T 当日出荷

PM 6:00迄
正午迄

ご注文締切

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。
Eストーク対応なし

q数量別出荷日

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～100 101～
出荷日 通常 お見積り

•KE□・KE□S　B2～12

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～50 51～
出荷日 通常 お見積り

•KE□・KE□S　B14～18

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～100 101～
出荷日 通常 お見積り

•KE□H

KED
KEDS（ステンレス）
KEDH（焼入タイプ）

KES
KESS（ステンレス）
KESH（焼入タイプ）

KEG
KEGS（ステンレス）
KEGH（焼入タイプ）

E焼入タイプは識別の為、刻印があります。
B寸・H寸はJIS B 1301-1996（新JIS規格）に準ずる。
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E固定寸選択タイプ（P.285）にない場合にフリー指定タイプをご利用ください。

KEDF KESF KEGF

B寸・H寸はJIS B 1301-1996（新JIS規格）に準ずる。
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6.3

1.6 1.6B/2 B/2

Alteration
追加工

型式 － L（LC）
KED6 － LC28

Alteration Code Spec. ￥/1Code

全長変更

LC 200

B LC範囲
2  5～20
3  6～30
4  8～50
5  8～50
6 10～60
7 15～60
8 15～80

B LC範囲
10 15～ 80
12 20～ 80
14 25～ 90
15 25～ 90
16 35～100
18 35～110

L寸法を1mm単位で指定できます。

LC

3

EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円
D P.134ストーク T 400円/1本

ストーク A 200円/1本

ES45Cのご希望寸法が固定寸選択タイプにない場合は
フリー指定タイプ（P.286）をご利用ください。

スライド値引率変更
新価格
値下げ価格

Price
価格 B

KED・KES・KEG KEDS・KESS・KEGS KEDH・KESH・KEGH
￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価

1～3コ 4～19 20～100 1～3コ 4～19 20～50 1～3コ 4～19 20～100
2 300 160 120 280 210 185 － － ー
3 300 160 120 280 210 180 － － ー
4 300 160 120 280 210 180 260 180 155
5 320 160 125 290 220 195 260 190 165
6 320 160 125 290 230 200 260 190 165
7 340 170 138 320 240 210 300 200 175
8 340 170 140 320 260 220 300 220 185

10 370 170 140 370 290 255 330 270 220
12 380 170 150 400 310 275 350 290 240
14 440 270 235 600 500 440 － － ー
15 470 300 260 670 550 500 － － ー
16 520 350 305 750 600 550 － － ー
18 580 400 340 850 680 620 － － ー

Type M材質 引張強さ
KED KES KEG S45C 600N/mm2以上
KEDS KESS KEGS SUS316 600N/mm2以上
KEDH KESH KEGH S45C 25～30HRC 700N/mm2以上

Type M材質 引張強さ
KEDF KESF KEGF S45C 600N/mm2以上

Order
注文例

型式 － L

KEGF2 － 12

Order
注文例

型式 － L

KEGF28 － 120

型式 L 固定寸選択 H許容差 CType Bh9

KED
KES
KEG

（ステンレス）
KEDS
KESS
KEGS

2 　0
－ 0.025

6 8 10 15 20 2 　0
－ 0.025

0.16

～

0.25
3 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 3

4
　0
－ 0.030

8 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 4
　0
－ 0.0305 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 5

0.25

～

0.40

6 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 6

7
　0
－ 0.036

15 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 60 70
7
　0
－ 0.036

8 10 12 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90

　0
－ 0.090

10 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
8

0.40
～

0.60

12

　0
－ 0.043

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90
14 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 9

15 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90
10

16 40 45 50 55 60 70 80 90 100

18 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 11 　0
－ 0.110

型式 L 固定寸選択 H許容差 CType Bh9

（焼入タイプ）
KEDH
KESH
KEGH

4
　0
－ 0.030

8 10 12 15 16 20 25 30 4
　0
－ 0.030

0.16

～

0.25

5 10 12 15 16 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50 5
0.25

～

0.40

6 10 15 16 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50 6

7
　0
－ 0.036

15 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50
7
　0
－ 0.036

8 15 20 25 26 28 30 32 35 40 45 50
　0
－ 0.09010 15 20 25 30 35 40 45 50

8
0.40

～

0.6012　0
－ 0.043 20 25 30 35 40 45 50

L 公差
～10 　0

－ 0.18

11～18 　0
－ 0.18

19～30 　0
－ 0.21

31～50 　0
－ 0.25

51～80 　0
－ 0.30

L 公差
81～120 　0

－ 0.35

121～180 　0
－ 0.40

181～250 　0
－ 0.46

251～300 　0
－ 0.52

型式 L 
指定1mm単位 H許容差 C

KEDF KESF KEGF
￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価

Type Bh9 1～19コ 20～29 30～49 50～100 101～400 1～19コ 20～29 30～49 50～100 101～400 1～19コ 20～29 30～49 50～100 101～400

KEDF  
KESF   
KEGF

2 　0        
－ 0.025

5～20 2 　0
－ 0.025

0.16～0.25

320 304 288 262 80 340 323 306 278 91 330 313 297 270 85
21～30 430 400 380 340 150 460 430 410 360 170 440 410 390 350 162

3 6～30 3 300 285 270 246 60 320 304 288 262 70 310 294 279 254 65
31～50 430 400 380 340 150 450 420 400 360 166 440 410 390 350 162

4

　0           
－ 0.030

6～50 4

　0
－ 0.030

300 285 270 246 60 320 304 288 262 70 310 294 279 254 65
51～60 470 440 420 370 150 490 460 440 390 181 480 450 430 380 172

5 8～50 5

0.25～0.40

310 294 279 254 65 330 313 297 270 85 320 304 288 262 70
51～60 470 440 420 370 150 490 460 440 390 181 480 450 430 380 172

6 8～60 6 310 294 279 254 68 330 313 297 270 95 320 304 288 262 80
61～80 480 450 430 380 161 500 470 450 400 185 490 460 440 390 180

7

　0            
－ 0.036

10～60

7

　0
－ 0.036

330 313 297 270 85 360 342 324 295 100 340 323 306 278 95
61～100 500 470 450 400 165 510 480 450 400 188 500 470 450 400 180

8 10～80

　0
－ 0.090

340 323 306 278 95 360 342 324 295 115 350 332 315 287 105
81～100 530 500 470 420 174 550 520 490 440 192 540 510 480 430 183

10 15～80

8

0.40～0.60

370 351 333 303 125 390 370 351 319 148 380 361 342 311 136
81～100 530 500 470 420 190 550 520 490 440 220 540 510 480 430 205

12

　0           
－ 0.043

15～80 380 361 342 311 140 410 389 369 336 180 400 380 360 328 160
81～150 570 540 510 450 250 590 560 530 470 265 580 550 520 460 255

14 16～90 9 480 456 432 393 302 530 503 477 434 333 510 484 459 418 321
91～150 630 590 560 500 390 660 620 590 520 415 650 510 580 520 396

15 18～90 10 510 484 459 418 357 560 532 504 459 380 550 522 495 451 368
91～150 660 620 590 520 415 680 640 610 540 455 670 630 600 530 435

16 　0           
－ 0.043

20～100 10 　0
－ 0.090

0.40～0.60

560 532 504 459 392 610 579 549 500 433 600 570 540 492 420
101～150 660 620 590 520 462 710 670 630 560 497 690 650 620 550 483

18 30～110 11 　0
－ 0.110

610 579 549 500 420 670 636 603 549 475 640 608 576 524 460
111～150 760 720 680 600 478 790 750 710 630 505 770 730 690 610 500

型式 L 
指定1mm単位 H許容差 C

KEDF KESF KEGF
￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価 ￥基準単価 ￥スライド単価

Type Bh9 1～4コ 5～9 10～19 20～29 30～100 1～4コ 5～9 10～19 20～29 30～100 1～4コ 5～9 10～19 20～29 30～100

KEDF  
KESF   
KEGF

20

　0           
－ 0.052

40～100
12

　0
－ 0.110 0.60～0.80

1,500 1,430 1,230 1,100 960 1,640 1,560 1,340 1,200 1,000 1,570 1,490 1,290 1,150 1,020
101～150 1,590 1,510 1,300 1,170 985 1,730 1,640 1,420 1,270 1,055 1,660 1,580 1,360 1,220 1,045
151～200 1,770 1,680 1,450 1,300 1,150 1,920 1,820 1,570 1,410 1,190 1,850 1,760 1,520 1,360 1,110

22
40～100

14
1,680 1,600 1,380 1,230 1,075 1,820 1,730 1,490 1,340 1,110 1,750 1,660 1,440 1,290 1,050

101～150 1,770 1,680 1,450 1,300 1,150 1,910 1,810 1,570 1,400 1,165 1,850 1,760 1,520 1,360 1,110
151～200 1,960 1,860 1,610 1,440 1,195 2,100 2,000 1,720 1,590 1,260 2,030 1,930 1,660 1,490 1,218

25

40～100

14

1,870 1,780 1,530 1,370 1,140 2,010 1,910 1,650 1,480 1,185 1,940 1,840 1,590 1,430 1,125
101～150 1,960 1,860 1,610 1,440 1,195 2,100 2,000 1,720 1,540 1,260 2,030 1,930 1,660 1,490 1,218
151～200 2,150 2,040 1,760 1,580 1,290 2,290 2,180 1,880 1,680 1,465 2,220 2,110 1,820 1,630 1,420
201～250 2,800 2,660 2,300 2,060 1,680 2,940 2,790 2,410 2,160 1,675 2,870 2,730 2,350 2,110 1,750

28

40～100

16

2,050 1,950 1,680 1,510 1,230 2,200 2,090 1,800 1,620 1,320 2,120 2,010 1,740 1,560 1,250
101～150 2,150 2,040 1,760 1,580 1,290 2,290 2,180 1,880 1,680 1,465 2,220 2,110 1,820 1,630 1,420
151～200 2,330 2,210 1,910 1,710 1,398 2,470 2,350 2,030 1,820 1,580 2,400 2,280 1,970 1,770 1,440
201～250 2,980 2,830 2,440 2,190 1,788 3,120 2,960 2,560 2,300 1,965 3,050 2,900 2,500 2,250 1,830
251～300 3,450 3,280 2,380 2,540 2,070 3,590 3,410 2,940 2,640 2,225 3,520 3,340 2,890 2,590 2,112

32 　0
－ 0.062

40～100

18

2,980 2,830 2,440 2,190 1,907 3,120 2,960 2,560 2,300 1,965 3,050 2,900 2,500 2,250 1,830
101～150 3,450 3,280 2,830 2,540 2,242 3,590 3,410 2,940 2,640 2,225 3,520 3,340 2,890 2,590 2,112
151～200 4,370 4,150 3,580 3,220 2,665 4,520 4,290 3,710 3,330 2,757 4,450 4,230 3,650 3,280 2,670
201～250 4,840 4,600 3,970 3,570 3,000 4,980 4,730 4,080 3,670 3,037 4,910 4,660 4,030 3,620 2,995
251～300 5,300 5,040 4,350 3,910 3,180 5,450 5,180 4,470 4,020 3,270 5,370 5,100 4,400 3,960 3,490

L 公差
～10 　0

－ 0.18

11～18 　0
－ 0.18

19～30 　0
－ 0.21

31～50 　0
－ 0.25

51～80 　0
－ 0.30

L 公差
81～120 　0

－ 0.35

121～180 　0
－ 0.40

181～250 　0
－ 0.46

251～300 　0
－ 0.52

Delivery
出荷日 3

B2～18

EストークAは3本以上で１明細行当たり一律540円
D P.134200円/1本

400円/1本
ストーク A 翌日出荷
ストーク T 当日出荷

PM 6:00迄
正午迄

ご注文締切

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。
Eストーク対応なし

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～100 101～400 401～
出荷日 通常 ＋5日 お見積り

Delivery
出荷日 5

B20～32

E3本以上で１明細行当たり一律540円
D P.134200円/1本ストーク B 3日目出荷 PM 8:00迄

ご注文締切

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口 大口

数　量 1～29 30～100 101～
出荷日 通常 ＋3日 お見積り

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


