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〔BOX  SET〕  RETAINING  RINGS  –C  TYPE  EXTERNAL– / RETAINING  RINGS  –E  TYPE–

箱販売　C形止め輪（軸用）/E形止め輪
〔BOX  SET〕  THREAD  INSERTS / TANGLESS@  INSERTS

箱販売　ネジインサート/タングレスインサート

BOX－STWN
BOX－STWS（ステンレス）

No.8以下

E詳細寸法をご確認ください。W P.301
E単品販売もございます。W P.301
E取付工具をご用意しております。W P.302

E詳細寸法をご確認ください。W P.301
E単品販売もございます。W P.301

BOX－NETW
BOX－NETWS（ステンレス）

 CADデータフォルダ名：35_Misc

Eご注文の際は箱数でご指定ください。
　数量1のご注文で1箱が納入されます。

型式
BOX － STWN10
BOX － NETWS3

Order
注文例

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、 
    当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

Eご注文の際は箱数でご指定ください。
　数量1のご注文で1箱が納入されます。

型式
BOX － HLTS5 － 10

BOX－TLTS2.5－3.8

Order
注文例

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、 
    当日出荷受付致します。

翌日出荷
D P.133

L（挿入後）

M（
挿
入
後
）

タング

ノッチ

BOX－HLTS

QC形止め輪（軸用）
Type M材質 H硬度

BOX－STWN ばね用鋼 44～53HRC

BOX－STWS SUS304－CSP 36～44HRC

Qネジインサート
Type M材質

BOX－HLTS SUS304

E※M、Lはタップ穴挿入後のサイズです。
E挿入前は挿入後に比べ、L寸法が短くなります。
E専用工具、取扱方法をご確認ください。W P.307
E単品販売もございます。W P.307

M（並目） タップ下穴径（参考）
3 3.11～3.20
4 4.16～4.29
5 5.18～5.33
6 6.22～6.40
8 8.28～8.48

M（
挿
入
後
）

L（挿入後） 溝
BOX－TLTS

Qタングレスインサート
Type M材質

BOX－TLTS SUS304

E※M、Lはタップ穴挿入後のサイズです。
E挿入前は挿入後に比べ、L寸法が短くなります。
E専用工具、取扱方法をご確認ください。W P.308
E単品販売もございます。W P.308

M（並目） タップ下穴径（参考）
2.5 2.60～2.65
3 3.12～3.20
4 4.17～4.30
5 5.16～5.33
6 6.25～6.42
8 8.31～8.52

QE形止め輪
Type M材質 H硬度 S表面処理

BOX－NETW ばね用鋼 44～53HRC 三価 
クロメート

BOX－NETWS SUS304－CSP 37～46HRC －

Q社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
型式 ￥基準単価 1～10箱

箱入数
Type ※M－   L １コあたりの 

価格 １箱

BOX－HLTS
（ステンレス）

   3－ 3
45 4,500

100コ/箱

4.5

6 48 4,800

   4－ 4

38 3,800

6

8

   5－ 5

7.5

10

   6－ 6

37 3,7009

12

   8－ 8
40 4,000

12

16 41 4,100
E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 ￥基準単価 1～10箱
箱入数

Type ※M－   L １コあたりの 
価格 １箱

BOX－TLTS
（ステンレス）

2.5－ 2.5 50 5,000

100コ/箱

3.8 53 5,300

5 55 5,500

   3－ 3 50 5,000

4.5 53 5,300

6 55 5,500

   4－ 4 51 5,100

6 54 5,400

8 56 5,600

   5－ 5 51 5,100

7.5 54 5,400

10 56 5,600

   6－ 6 52 5,200

9 55 5,500

12 57 5,700

   8－ 8 55 5,500

12 57 5,700

16 59 5,900
E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Q社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。
型式 ￥基準単価 1～10箱

箱入数Type No. １コあたりの 
価格 １箱

BOX－STWN

3

2.5 4,940
2,000コ/箱

4
5
6
8 2.6 5,150
10 4.4 4,330

1,000コ/箱
12 4.5 4,430
15 7.4 3,660

   500コ/箱20 8.9 4,430
25 10.3 5,150

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 ￥基準単価 1～10箱
箱入数Type No. １コあたりの 

価格 １箱

BOX－STWS
（ステンレス）

4 6.7 13,390

2,000コ/箱
5 6.9 13,800
6 7.4 14,630
8 8.5 16,890
10 11.4 11,330

1,000コ/箱
12 12.4 12,360
15 14.5 7,210

   500コ/箱20 15.5 7,730
25 18.6 9,270

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 ￥基準単価 1～10箱
箱入数Type No. １コあたりの 

価格 １箱

BOX－NETW

1.2
1.1 2,200

2,000コ/箱

1.5
2

1.0 2,0002.5
3
4 1.3 2,600
5 1.5 3,000
6 1.8 3,600
7 3.3 3,300

1,000コ/箱
8 3.6 3,600

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 ￥基準単価 1～10箱
箱入数Type No. １コあたりの 

価格 １箱

BOX－NETWS
（ステンレス）

1.2

1.2 2,400

2,000コ/箱

1.5
2

2.5
3 1.6 3,200
4 1.8 3,600
5 2.0 4,000
6 2.3 4,600
7 4.3 4,300

1,000コ/箱
8 4.8 4,800

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


