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LEAD WIRE BAND SENSORS

ヒータ用リード線／バンド温度センサ

E 10PACK－GHRSは10本入りです。

E  A部は被覆を剥いでありますが、作業性のため被覆の一部を残した状態にしています。 
被覆は手で簡単に取ることができます。

10PACK－GHRS

（7）
L＝1000

A部（両端）

公
称
断
面
積

ガラス繊維被覆リード

リード線耐熱温度：180℃以下

リード線 
公称断面積 

［ mm 2 、（sq）］

最大使用W数 最大使用電流値
（A）

型    式
L

100V時  200V時 PACK Type No.

0.75   750 1500   7.5

10PACK GHRS
0.75

10001.25 1250 2500 12.5 1.25

2 1750 3500 17.5 2

THERMAL  SENSOR  ーSHEATHED  THERMOCOUPLES ・ HEAT  PROOF  TYPE / COUPLING  NIPPLE  FOR  THERMOCOUPLEー

温度センサ／シースサーモカップル用取付治具
−シースサーモカップル（熱電対）・耐熱タイプ−

シースサーモカップル（熱電対）ヒータ用リード線 SSM  （Kタイプ）
SSMJ（Jタイプ）

C

E

BL

60

2000

シース径 ±0.05 金属製保護スプリング 赤（＋）

白（－）

Y4S端子D

検出部
十脚
一脚

スリーブ 熱電対種類識別色

スリーブ耐熱温度：80℃以下
E 最小曲げ半径≧シーズ径×5

E 最小曲げ半径≧シーズ径×5E リード線を折り曲げる際は根本から20mm以上の
余裕をとってください。

　リード線を繰り返し曲げないでください。

M 材質    SUS316

熱電対種類
（識別色）

Ω/m
（素線抵抗値） B C E 最高

使用温度
型    式 L

指定50mm単位Type D

Kタイプ
（青）

52.0

35 30

6.0
500℃

SSM

1

50～300
20.0 600℃ 1.6
  9.8

8.0
700℃ 2.3

  5.0 750℃ 3.2
  2.25 800℃ 4.8

Jタイプ
（黄）

33.6

35 30

6.0 450℃

SSMJ

1

50～150
12.8 1.6
  6.3

8.0
500℃ 2.3

  3.2 650℃ 3.2
  1.4 750℃ 4.8

シースサーモカップル（熱電対）
耐熱タイプ

TMK（Kタイプ）
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2000B
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L

赤（＋）

＋脚検出部
－脚

シリコンチューブスリーブシース径D±0.05

白（－）

※ 本商品は、高温雰囲気下に
おける使用が可能です。

■耐熱温度
スリーブ：250℃以下
補償導線：150℃以下
シリコンチューブ：200℃以下
M  材質 シース部：SUS316 
　　 スリーブ：SUS303

熱電対種類 最高
使用温度 B C E 型    式 L

指定50mm単位 Type D

Kタイプ

650℃

36 30

5.0

TMK

1.6

50～300
700℃

7.0
2.3

750℃ 3.2
800℃ 9.0 4.8

CSF

13

5
15

8.
0
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ー
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径

M 材質   ①SUS304   ②黄銅（C3604）   ③SUS304

型    式
Type D

CSF

1
1.6
2.3
3.2
4.8

型    式 － L
TMK1.6
SSM1
CSF 1

－
－

100
50

注文例
Order

出荷日
Delivery

②
③①

取付穴径＝シース径＋0.2～0.3

サーモカップル 金型部

1のプラグを締めつけることにより②の部品のテーパ部が締めつけられ 
サーモカップルのシース部を噛み込み、固定します。
2をしっかりとつぶして固定してください。使用例

Example
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2000B

C

L

赤（＋）

＋脚検出部
－脚

シリコンチューブスリーブシース径D±0.05

白（－）

取付治具

型    式 － L

10PACK － GHRS 1.25 － 1000注文例
Order

出荷日
Delivery

バンド温度センサ

SSMB（Kタイプ）

2005 35 3000

（50） （60）

φ
8

φ
2.

3φD

（スリーブ長さ）

①締付バンド

②スリーブ ③スプリング ④リード線 M4端子
赤　＋
白　－

最高使用温度  450℃

E スリーブ部分は90℃以下で 
ご使用ください。

M 材質   SUS304

型    式
Type D

SSMB

25

30

35

40

45

50

型    式
SSMB30注文例

Order

出荷日
Delivery


