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BREE | (FREH | ERER | SARY | SAET BREE | (FREH | FREH | SABY | BT
(N/mm) | (N/mm) (mm) (mm) (N/mm) | (N/mm) (mm) (mm)
1 | 22-0330 0.214 0.227 8.6 8.4 41| 22-0932 0.384 0.399 39.3 38.2
2 | 22-0332 0.071 0.073 26.3 26.2 42 | 22-0933 0.275 0.282 55.3 54
3 | 22-0333 0.053 0.054 35.2 35.5 43| 22-1022 0.204 0.21 68 67.5
4 | 22-0341 0.489 0.509 8.4 8.2 44 | 22-1024 0.107 0.109 130 130.1
5 | 22-0343 0.247 0.252 16.6 16.6 45| 22-1040 2.266 2.481 12.8 12.1
6 | 22-0420 0.052 0.054 28.9 27.3 46 | 22-1041 1.336 1.408 22.3 21.2
7 | 22-0422 0.023 0.023 66 64 47 | 22-1043 0.643 0.66 46.1 45.3
8 | 22-0423 0.018 0.018 82.5 81.8 48 | 22-1045 0.375 0.38 79.4 78.7
9 | 22-0424 0.013 0.013 118 113.2 49 | 22-1123 0.108 0.11 120 118.3
10 | 22-0430 0.229 0.241 14.5 13.9 50| 22-1124 0.081 0.082 160 158.7
11| 22-0432 0.103 0.106 32.9 31.7 51| 22-1125 0.061 0.062 212 209.8
12 | 22-0450 1.95 2.091 4.9 4.5 52| 22-1140 1.99 2.219 14.1 12.7
13| 22-0520 0.145 0.155 18.8 17.8 53| 22-1142 0.712 0.74 38.7 38.1
14 | 22-0522 0.056 0.057 49.3 48.4 54| 22-1143 0.49 0.503 57.1 56.1
15| 22-0540 1.13 1.241 7.1 6.6 55| 22-1144 0.366 0.374 75.5 75.5
16 | 22-0541 0.668 0.704 12.5 11.6 56 | 22-1230 0.854 0.909 30.1 28.9
17| 22-0543 0.357 0.367 23.1 22.3 57 | 22-1231 0.575 0.6 45.4 43.8
18 | 22-0545 0.187 0.19 42.8 43.2 58 | 22-1233 0.285 0.291 91.6 90.2
19| 22-0553 0.821 0.848 14.8 14.5 59 | 22-1240 1.91 2.046 20.6 19.8
20| 22-0630 0.427 0.455 16.4 15.8 60 | 22-1241 1.29 1.347 30.8 30.1
21| 22-0631 0.288 0.3 24.8 23.9 61| 22-1252 1.75 1.814 27.5 27.7
22| 22-0633 0.142 0.145 50.1 49.5 62 | 22-1653 2.87 2.958 34.3 32.9
23| 22-0634 0.106 0.108 67 66.5 63 | 22-03520 0.079 0.085 13.2 12.3
24 | 22-0641 0.642 0.674 16.9 16.2 64 | 22-03521 0.034 0.035 30.8 29.9
25| 22-0642 0.485 0.502 22.6 21.8 65 | 22-03530 0.357 0.392 6.8 6.2
26 | 22-0720 0.197 0.206 31.6 30.5 66 | 22-03534 0.06 0.061 40.4 39.8
27 | 22-0721 0.143 0.149 43.9 42.1 67 | 22-03541 0.604 0.635 7.5 7.1
28 | 22-0722 0.091 0.093 68.7 67.5 68 | 22-04522 0.037 0.038 53.6 52.2
29| 22-0730 0.444 0.47 22 21 69 | 22-04524 0.02 0.02 99.2 99.2
30| 22-0733 0.151 0.154 64.1 64.2 70 | 22-04532 0.137 0.141 27.7 26.9
31| 22-0740 0.892 0.949 15 14.2 71| 22-04533 0.107 0.109 35.4 34.8
32| 22-0823 0.103 0.105 84.8 83.1 72 | 22-04552 0.974 1.011 9.7 9.4
33| 22-0831 0.458 0.482 26.1 25.3 73 | 22-04554 0.53 0.541 17.9 17.6
34| 22-0833 0.207 0.211 58.1 57.8 74 | 22-05525 0.03 0.031 107.8 104.3
35| 22-0920 0.553 0.606 20.1 18.5 75| 22-05533 0.172 0.177 32.9 32
36 | 22-0922 0.209 0.216 52.4 51.8 76 | 22-05534 0.116 0.119 48.9 47.6
37 | 22-0924 0.103 0.105 106 106.6 77 | 22-05541 0.812 0.864 10.3 9.7
38 | 22-0925 0.079 0.08 138 139.9 78 | 22-05542 0.547 0.57 15.4 14.7
39| 22-0930 1.01 1.113 15.3 13.7 79 | 22-05544 0.282 0.288 29.8 29.1
40 | 22-0931 0.641 0.682 23.4 22.3 80 | 22-05552 1.176 1.233 10.4 9.9
81 | 22-05554 0.609 0.624 20.1 19.5




